spiratoire
Masques anti-poussieres a usage unique
gamme Premium

WILLSON



Lentreprise francaise GIFFARD SA
située prés de Saint-Brieuc
brique depuis 1966 des masques
respiratoires dont la qualité est
reconnue dans le monde entier.
Désormais intégrée avec Bilsom
dans le groupe Dalloz Safety (spécia-
liste de la protection de la téte), I'usine,
certifiée 1ISO 9001, assure un contrble
qualité rigoureux et garantit la conformité de ses produits
aux modeles déposés, testés selon les derniéres normes en vigueur.
Membre de la Commission de Normalisation AFNOR, I'usine GIFFARD et son Laboratoire de Recherches et de
Développement proposent aujourd’hui la nouvelle gamme “Premium” de masques respiratoires, présentés sous la marque
Willson, qui symbolise maintenant la Protection Respiratoire chez Dalloz Safety.

nouvelle gamme Premium

Lefficacité filtrante d’'un masque
respiratoire est indispensable,
mais son confort et sa bonne adap-
tation sont primordiaux. Aussi chaque
composant des masques de la gamme
Premium a fait 'objet d’'une étude anato-
mique et ergonomique approfondie afin
d’améliorer le confort et I'efficacité :

- une barette nasale préformée en trois
points pour une adaptation plus ergono-
mique et plus aisée sur le nez ;

- un demi-joint en Polyéthyléne (élasto-
mere souple), ou un joint complet en
PVC ultra-doux pour le confort et I'étan-
chéité, diminuant ainsi le risque de
fuites au visage et améliorant le port du

masque ;

- des coques thermoformées plus «Lefficacité filtrante d’'un masque respiratoire
étirées dans la largeur, pour envelopper est indispensable, mais son confort et sa bonne
davantage le bas du visage, offfir un adaptation sont primordiaux.»

plus large champ visuel et améliorer le
port combiné avec des lunettes ;

- la fixation des élastiques par agrafa-
ge sur des languettes extérieures a la
surface filtrante du masque, préservant
ainsi I'intégrité de filtration du masque ;

- une soupape expiratoire, avec une
grande surface de la membrane pour
une faible résistance au passage de l'air
expiré. Fixée en son centre, la membra-
ne garantit une parfaite étanchéité lors
de T'inspiration, ceci quelle que soit son
orientation. La soupape est protégée
contre les salissures et les dommages
mécaniques comme [lexige la norme
EN 149.

Tous les masques de la gamme Premium existent en 3 tailles : L (grande taille), M (taille moyenne) et S (petite taille).



Facteur de protection : 4,5 x V.M.E.
Protection contre les poussiéres fines (dont la granulométrie est comprise entre 0,2 et 5 ym) et
dont la concentration n’excéde pas 4,5 fois la Valeur Moyenne d’Exposition du contaminant.

Wilison 2201

Classe FFP1 selon EN 149 avec demi-joint ndsal et
solpape expiratoire.

Particuliersment recommands confre : silicate de
sodium, carbonate de calcium, graphite,
cellulose (fibre de papler), poussiére textile,
poussiéres de métaux ferreux, d’aluminium ou
de zinc, titane, kaolin, schiste, gypse, magnésie,
calcite, saccharose...

Boite de 20 masques:

| Wilison 2200
Classe FFP1(8) selon EN 149,

PROTECTION CONTRE LES Mo modlosans sospap it PROTECTION CONTRE LES
POUSSIERES FINES VAPEURS ORGANIQUES

Facteur de protection : 12 x V.M.E.
Protection contre les particules fines et les aérosols solides ou liquides dont les concentrations
n’excédent pas 12 fois la Valeur Moyenne d’Exposition du contaminant.

Willson 2211
Classe FFP2(S) selon EN 149 avec
demi-joint nasal et soupape expiratoire.
Particuliérement recommandé contre !
poussiéres de métaux non ferreux :
inox, cuivre, aluminium (composés
alkylés et sels solubles), charbon,
quartz, soufre, poussiéres de bois,
silice, laine de verre.

Willson 2221
Classe FFP2(S) selon EN 149
avec joint complet d'étanchéité,
élastiques réglables et soupape
expiratoire.

Particuliérement recommandé
contre :

les fumées métalliques de
soudure, les fumées de fer,
fumées de zinc, nickel,
manganése, particules de
platine, rhodium,
molybdéne...

Boite de 20 masques.

Wilison 2210
Classe FFP2(S) selon EN 149.

EE . Méme modele sans soupape i L . : )
PROTECTION CONTRE LES gxgira;oirgb PROTECTION CONTRE LES Boite de 10 masques. Ce
PARTICULES TOXIQUES ofte de £ masques. FUMEES & AEROSOLS SOLIDES

Facteur de protection : 12 x V.M.E.
Protection contre les aérosols solides et
liquides dont les concentrations n’excédent
pas 12 fois la Valeur Moyenne d’Exposition du
contaminant.

EN/149 FF EN/149 FF

Willson 2291
Classe FFP2(SL) selon EN 149 avec joint
complet d'étanchéité,

élastiques réglables et soupape
expiratoire.

Particuliérement recommandé contre :
les brouillards d’huile et les aérosols
liquides.

Bofte de 5 masques.

q

PROTECTION CONTRE LES PROTECTION CONTRE LES
AEROSOLS LIQUIDES AEROSOLS SOLIDES TOXIQUES



Conseil d'utilisation :

Si la concentration est variable ou indéterminée, nous conseillons alors d'utiliser ces masques
contre des poussiéres fines faiblement toxiques (dont la V.M.E. est supérieure 2 5 mg/m3 ) et
dans des concentrations relativement faibles.

Wilison 2241

Classe FFP1 selon EN 149 avec demi-joint nasal

et soupape expiratoire.

Un média filtrant imprégné de charbon actif permet
la protection contre les particules fines et les odeurs
génantes, les vapeurs organiques (sous VME et

10 ppm max.).

Particulierement recommandeé contre : pesticides
dans 'eau, solvants en phase vapeur (toluéne,
méthyl-éthyl-cétone, tétrachlorure de carbone).
Boite de 20 masques. ( €

Wilison 2240
Classe FFP1(S) selon EN 149.
Méme modéle sans soupape expiratoire.

Willson 2261

Classe FFP1 selon EN 149 avec demi-joint nasal
et soupape expiratoire.

Elaboré spécialement pour la protection contre
les poussiéres fines et les vapeurs acides et
inorganiques (10 ppm max. et sous VME).
Particuliérement recommandé contre :
dioxyde de soufre et les acides
chlorhydrique, fluorhydrique et bromhy-
drique.

Boite de 20 masques. c €

Willson 2260

PROTECTION CONTRE LES G5 FPIS) son i 140

Méme modéle sans soupape expiratoire.

Boite de 20 masques. VAPEURS ACIDES Boite de 20 masques.

Conseil d’utilisation :

Si la concentration est variable ou indéterminée, nous conseillons alors d'utiliser ces masques contre
des particules moyennement toxiques (dont la V.M.E. est comprise entre 1 et 5 mg/m3 ) et dans des
concentrations moyennes, ou importantes pour tous types de particules faiblement toxiques.

Willson 2251

Classe FFP2(S) selon EN 149
avec joint complet d'étanchéité,
élastiques réglables et soupape
expiratoire.

Un média filtrant imprégné de
charbon actif permet la protection
contre les aérosols solides et les
vapeurs organiques (sous VME et
10 ppm max.).

les fumées métalliques et 'ozone
lors des opérations de soudure a
I'arc, de découpe au plasma et

SOUDURE A L’AC - FUMEES 'oxycoupage.
& VAPEURS ORGANIQUES  Boitede tomasaues. (€

sous VME

Facteur de protection : 50 x V.M.E.

Particuliérement recommandé contre :

Willson 2271

Classe FFP2(S) selon EN 149 avec
demi-joint nasal et soupape expiratoire.
Protection contre les vapeurs acides et
 inorganiques (10 ppm max. et sous

B VME) et les poussiéres fines toxiques.
Particuliérement recommandé pour :
I'industrie de Paluminium (poussiéres
de bauxite et vapeurs d’alumine).

Boite de 20 masques. c E

Willson 2270
Classe FFP2(S) selon EN 149,
Méme modéle sans soupape expiratoire.

PROTECTION CONTRE LES VAPEURS Bolte de 20 masques.
ACIDES et INORGANIQUES

sous VME

Protection contre les aérosols solides ou liquides dont les concentrations n’excédent pas 50 fois la Valeur

Moyenne d’Exposition du contaminant.

Conseil d'utilisation : Si la concentration est variable ou indéterminée, nous conseillons alors d'utiliser ces
masques contre des particules présentant une toxicité importante (dont la V.M.E. est inférieure a 1 mg/m? )

et dans des concentrations faibles & modérées.

Wilison 2293
Classe FFP3(S) selon EN-149 5
avec joint complet d’etanchéité eiastuques rég
et soupape expiratoire,

Particulierement recommandé contre R
amiante (jusqu’a 10 x VME), plomb,
antimoine (Sb), baryum, chrome, arsenic, =~
coton brut, fumées de cuivre, cobalt, -
strichnine, uranium; vanadium, cadmkum,
béryliium ot particules en’ laboratoires
pharmaceutiques

Bolte de 5 masques.

_PROTECTION CONTRE LES
AEROSOLS LIQUIDES TOXIQUES

Willson 2295
' asse FFP3(SL) selon.EN 149

C€



Comment mettre son masque ?

ATTENTION AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser ces masques dans les situations suivantes : Hl Ces masques ne fournissent pas d’oxygene.

W La concentration d’oxygéne est inférieure & 17%. B Pour utilisation uniqguement par un personnel formé et qualifié.

W Les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus. M |l est peu probable que les exigences relatives a I'étanchéité

W La concentration du contaminant est immédiatement soient satisfaites dans le cadre de porteurs ayant une barbe.
dangereuse pour la vie ou la santé. W Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer que la

N La lutte contre lincendie. protection offerte par le masque employé est suffisante pour le

type et la concentration de contaminants dans 'atmosphére ol le
masque doit étre utilisé.

Soucieux de contri-
_ buer & l'information du
T o ; o ——— personnel exposé aux

Utilisez | Comment metire | nuisances respiratoires,
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Nouvelle norme francaise NF EN 149

Dans le cadre de 'harmonisation européenne des normes, TAFNOR a décrété une nouvelle norme frangaise NF EN 149 qui fixe les
caractéristiques des demi-masques filtrants contre les particules ainsi que les essais permettant de vérifier ces caractéristiques.
Prenant effet le 5 décembre 1991, cette nouvelle norme remplace la norme homologuée NF S 76 - 014 de Janvier 1983.

La classification des demi-masques filtrants contre les particules permet de déterminer la limite maximale d’utilisation recommandée
soit :

M jusqu'a 4,5 x la V.M.E. pour un masque de classe FFP1,

M jusqu'a 12 x la V.M.E. pour un masque de classe FFP2,

M jusqu’a 50 x la V.M.E. pour un masque de classe FFP3.

(V.M.E. : Valeur Moyenne d’Exposition du contaminant).

Le Comité Européen de Normalisation a également défini une norme CR 529 comme guide pour la sélection et l'utilisation des
appareils de protection respiratoire.




WILLSON’
2241/2240

Demi-masques filtrants
a usage unique

. T POVRCWT |

Protection contre les odeurs génantes, les vapeurs organiques (10 ppm max., sous VME)
et contre les aérosols solides non-toxiques.

DOMAINES D’APPLICATION

Traitement de bois, Agriculture, Abattoirs; applications spécifi-
ques en Industrie (Textile, Métallurgie, Sidérurgie) ol les vapeurs
organiques sont présentes.

Protection contre: Les vapeurs organiques (10 ppm max., sous
VME): mauvaises odeurs, pesticides dans 'eau; solvants (p.ex.
toludne, méthyl-éthyl-cétone, tétrachlorure de carbone) en phase
vapeur.

Protdge aussi contre les aérosols solides non-toanues

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Extra léger - environ 11 g (2240), environ16 g (2241).

2 couches de matériaux filtrants, dont une imprégnée de charbon
actif, entre 2 coquilles thermoformées.

Média filtrant électrostatique haute efficacité.

Joint-nez en mousse ultra-doux pour le confort et I'étanchéité.
Coquilles thermoformées: résistent a 'humidité, pas d'écrasement
sur le visage.

Deux élastiques de maintien agrafés sur 4 languettes extérieures
2 la surface filtrante du masque.

Pince-nez (marron) - préformé en 3 points, s'ajuste pour assurer
Pétanchéite au visage.

» EN 149 - FFP1(S). (aérosols). Certifis CE.

Le Willson 2241 est équipé d’une soupape d'expiration. Celle-ci
donne un confort respiratoire accru au porteur. A recommander
pourles conditions de température ambiante élevée et/ou pourles
travaux pénibles. La soupape favorise 'élimination de la vapeur
d'eau contenue dans les gaz d'expiration - Fempoisonnement’
précoce du charbon est ainsi évité.

Le Willson 2240 est la version sans soupape.

REGLES D’EMPLOI

Pour les vapeurs, utiliser uniquement contre les vapeurs de
liquides organiques dont le point d'ébullition est supérieur & 60°C
ot dont la concantration dans l'air ne dépasse pas la VME ou 10
ppm en général. Pour les adrosols, les Willson 2241 et 2240
pourront étre employés dans les atmosphéres contenant des
aérosols jusqu'a une concentration de 4,5 x VME. Des rastrictions
ou limitations peuvent s'appliquer dans le cas de certains conta-
minants. Se référer a la légisiation an vigueur.

Le masque est & remplacer dés qu'une géne respiratoire est
constatde ou que l'odeur de la vapeur est détectée. Le masque st
a jeter aprés usage unique (une joumnée maximum selon les
racommandations).

ARACTERISTIQU RALES

Extra-léger, résistance respiratoire minimale, élocution facile,
hygiénique, un seul utilisateur..... 'assurance d'un accusil
favorable de la part de I'utilisateur.

Ne nécessite pas d'opération d'entretien ni de maintenance.

Matériaux légers et anallergiques, insensible & humidité (ne

s'écrase pas sur le visage), facile & porter avec lunettes, visidres
etc., excellent champ visuel.... autant d'éléments de confort et de
souplesse pour une meilleure efficacité au travail.

ATTENTION
Ne PAS utiliser cas masques dans les situations suivantes:

- la concentration d’oxygéne est inférieure a 17%.

- les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus.

- la concentration du contaminant est inmédiatement
dangereuse pour la vie ou la sants.

- en présence de vapeurs organiques au dessus de la VME

- simultanément ou successivement contre différentes vapeurs
organiques.

- 8n présence de vapeurs acides ou /socyanates

- la concentration d'aérosols est supérieure & 4,5 x VME (d'aprés
EN 149) ou dépasse les niveaux fixésparla Iéglslatton envigueur.
- en presence d'adrosols toxiques ou radioactives.

- en présence de fumées, brouillards d'huile ou aérosols liquides.
- la lutte contre l'incendie.

AVERTISSEMENT:

» Cas masques ne foumissent pas d'oxygéne.

* Pour utilisation uniquement par un personnel formé et qualifié.
« Il ast peu probabie que les exigences relatives a I'étanchéité
soient satisfaites dans le cas de porteurs ayant une barbe,

» Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurarque la protec-
tion offerte par le masque employé est suffisante pour le type etia
concentration de contaminants dans l'atmosphére ol le
masque doit 8tre utilisé.

EN 149

classification aérosols

FFP1(S)

Ce




