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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

 

• Bourdon 管工作原理 

 

• 双刻度 - 校准单位为 
bar 和 psi 

 

• 中等工作温度 +60°C 

 

• 精确度 ±2.5% FSD 
(EN837-1/6 2.5 类) 

 

• 后部连接，带 BSP 锥
形螺纹 

特点 

产品说明  
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这些 WIKA 压力计根据 Bourdon 管工作原理设计。这些量规可用于小容量压缩机，医疗工程，加热和

空调应用。特别适用于气动应用。这些仪表可靠且工作良好，可监测气体和液体介质 (高粘性介质除

外) 的压力。 

 

 

 

压力表类型   返回条目 
最小压力测量     0bar            
最佳精确度 ±1.6% 
最低工作温度 -40°C 
最高工作温度 60°c        
应用 气动，加热和空调技术，小容量压缩机和医疗工程 

 

 

 

量规外径 40mm 
 

机械规格 

一般规格 
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