Produktdatenblatt TENTE

5925U4J1065L51-10 DOM23 ALU

EAN 4031582311099

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehause aus Polyamid,
mit Schnépperloch fir Mdbelrollenbefestigungen.
Radkdrper aus Polyamid, Laufflache aus
TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten

Rad-g 65 mm
Reifenbreite 7 mm
Rollenbreite 42 mm
Rickenloch 10 mm

Dom-J 23 mm
Storkreis-&J 154 mm
Bauhothe 68 mm
Temperaturbereich -10/+40 °C
Norm EN 12528
Eigengewicht 0.101 kg
Storkreisradius 77 mm

Harte der Laufflache A 87 Shore
Tragfahigkeit 50 kg
Tragféhigkeit (statisch) 100 kg
Laufverhalten + + + + +
Fahrgerausch + + + + +
VerschleiBbestandigkeit + + + + +
Korrosionsbestandigkeit + + + + +
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