Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

@ CEx A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Numero de orden

Tecnologia

Color de laluz

Clase de energia

Promedio de vida util (clasificada) (h)
Forma de la lampara

Acabado de lampara

Regulable

Casquillo/Base

Tipo

Codigo EAN

CRI (Ra)

Temperatura de color (K)

Flujo luminoso util (clasificado) (Im)
Eficacia (clasificada) (Im/w)
Potencia (nominal) (W)

Tension (V)
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Caracterisiticas de la gama

Flat profile, slim, high output lamps
Excellent colour rendering - (CRI=85)
4-pin GR10q cap without starter

To be used with electronic ballast

Dimmable with suitable ballast

(4000K)
e Average rated life 11000 hours

0025000

Compact Fluorescent
840

A

10000

Suqgare

frosted

Referring to ballast
GR10Q

Lynx QE
5410288250007
82

4000

2050

73

28

95
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Available in Homelight (2700K), White (3500K) and Cool White
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

TABLA DE DATOS

Datos generales

Tecnologia

Para uso solo en aplicaciones secas
Numero de orden

Promedio de vida util (clasificada) (h)
Promedio de vida util (nominal) (h)
Clase de energia

Forma de la lampara

Acabado de lampara

Regulable

Casquillo/Base

Tipo

Codigo EAN

Fl del numero electronico

SE del numero electrénico

Descripcion larga

Nombre del producto
Contenido de mercurio de la lampara (mg)
Tiempo de encendido (max.) (s)

Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz
(max.) (s)

Se necesita sistema de control

Referencia IEC

Referencia IEC 2

Finalidad prevista

Lampara para usos especiales
Transformador requerido

Cantidad del paquete a la venta

Factor de duracion clasificado a 2.000 h, 50Hz
Factor de duracion clasificado a 4.000 h, 50Hz
Factor de duracion clasificado a 6.000 h, 50Hz

Factor de duracion clasificado a 8.000 h, 50Hz

Compact Fluorescent
Yes

0025000

10000

10000

A

Sugare

frosted

Referring to ballast
GR10Q

Lynx QE
5410288250007
4940130

8357346

Flat profile, slim, high output lamps. Excellent colour rendering - (CRI=85). 4-
pin GR10q cap without starter. To be used with electronic ballast. Dimmable
with suitable ballast. Available in Homelight (2700K), White (3500K) and Cool

White (4000K). Average rated life 11000 hours

PL28W GR10Q 840 Color box
<2.5mg

<2

60

Yes

IEC 60901

IEC 61199
General lighting
No

Electronic Ballast
10

0.98

0.98

0.94

0.88
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

Datos 6pticos

Color de la luz

CRI (Ra)

Temperatura de color (K)

Flujo luminoso util (clasificado) (Im)
Flujo luminoso (nominal) (Im)

Temperatura ambiente para flujo luminoso
maximo (°C)

Factor de mantenimiento de lumenes
clasificado a 2.000 h, 50 Hz

Factor de mantenimiento de limenes
clasificado a 4.000 h, 50 Hz

Factor de mantenimiento de limenes
clasificado a 6.000 h, 50 Hz

Factor de mantenimiento de limenes
clasificado a 8.000 h, 50 Hz

Datos eléctricos

kWh por 1000 horas de encendido
Eficacia (clasificada) (Im/w)

Eficacia clasificada de la lampara (Im/W),
6ptimo 100 H 50 Hz

Potencia (clasificada) (W)
Potencia (nominal) (W)
Tension (V)

Tension de encendido (V)
Corriente (A)

Datos fisicos

Peso (kg)

Longitud de base a base (mm) - A
Longitud de lampara - C/L
Diametro de la lampara (mm) - D

Descripcion del paquete

Single package dimensions (L x W x H) (cm)

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)
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840
82
4000
2050
2050
25

0.9

0.85

0.82

0.8

31
73

Depends on Ballast

28
28
95
450
0.32

0.13

No

207

205

Box/Sleeve

20.50 x 2.95 x 20.00
46.60 x 26.80 x 23.10
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Lynx-QE
PL28W GR10Q 840 Color box
0025000

DIBUJOS TECNICOS

ETIQUETADO ENERGETICO

BHBRPrAA - EVEpY I

SYLLUAaARS 0025000

31 kwn/1000h
e e e et e =
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