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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 特别适用于剥离，切

割和压接电线  
 

• 剥线能力： 0.75mm 
至 6mm 
 

• 电线切割器： 1.2mm 
至 6mm 
 

• 非绝缘压接能力： 1.5 
至 4.6 mm 
 

• 轻型，坚固且易于使

用 
 

• 断线钳： M2.6 至 M5 
 

• 与 RS 系列红色，黄色

和蓝色接线端子兼容 
 

• 绝缘 - 舒适的手柄 
 

• 提供双手把手  

特点 

商品描述属性 1 

 



 压接工具 

第页 2的 3.3 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

RS Pro 提供的这款 4 合 1 应用压接工具是一款优质手动工具，适用于压接，剥线，电线切割和螺栓

切割。这款手动工具不仅可以节省您的时间，而且还能以专业的方式展示您的工作，这使其成为专业

人士和 DIY 爱好者的理想选择。该工具的压接应用非常简单，它通过压缩将 2 件材料连接在一起，通

常是一根电线和一个连接器 Terminal。剥线钳应用使用方便，只需将电线穿过合适的通道，挤压并滑

动外护套以露出电线。此压接工具的强大功能是能够连接铜管和开口端接线端子等非绝缘连接器。只

需准备好电线，连接 Terminal 和挤压以进行连接即可。最后，螺栓切割器有时会忽略此应用，但如

果您需要修整螺栓，只需将螺栓拧入孔中并挤压手柄即可实现精确切割。  

 

 

 

压接工具类型 钳子 
压接连接器类型 压接端子 
应用 维护和维修、电气安装、电缆组件 

 

 

 

剥线能力 0.75mm 

电线切割器 12mm 至 60mm 

压接能力，非绝缘 1.5mm 至 2mm 

断线钳 M2.6 至 M5 
  

机械规格 

一般规格 
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