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Feuille d'aluminium naturel, 
200 mm de long, 2,71 g/cm3, 

500 mm x 2 mm 

RS code commande : 434-059            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Alliage flexible 

 

• Facilement formé 

 

• Bonne résistance 
aux intempéries et 
aux produits 
chimiques 

 

• Idéal pour les 
applications de 
pression et de 
panneaux 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces feuilles en aluminium de notre propre marque RS Pro sont finies avec précision pour répondre 
aux normes internationales en termes d'épaisseur, de tolérance, de planéité et de précision 
dimensionnelle, de propriétés métallurgiques sonores pour une fabrication plus poussée. Les 
caractéristiques d'anodisation et la surface sans flou rendent ces feuilles utiles dans les applications 
commerciales et générales. Les feuilles en aluminium sont également adaptées à une utilisation à 
l'intérieur et à l'extérieur. 
Les options en aluminium de RS Pro incluent les tailles suivantes : 
434-043 - feuille d'aluminium SIC 1050A, 300 mm x 200 mm x 1,2 mm 
434-059 - feuille d'aluminium SIC 1050A, 500 mm x 300 mm x 2 mm 
178-239 - feuille d'aluminium SIC 1050A, 500 mm x 300 mm x 3 mm 
183-944 - feuille d'aluminium SIC 1050A, 500 mm x 300 mm x 6 mm 
188-321 - feuille d'aluminium 6082, 500 mm x 300 mm x 10 mm 
188-400 - feuille d'aluminium 6082, 500 mm x 300 mm x 12 mm 
188-292 - feuille d'aluminium 6082, 500 mm x 300 mm x 8 mm 
187-328 - feuille d'aluminium 6082, 500 mm x 300 mm x 3 mm 
188-264 - feuille d'aluminium 6082, 500 mm x 300 mm x 6 mm 

 

 

 

Bâtiment 1050A 

Classe de matériau 1050A 

Couleur Naturel 

Adaptation 
Gaines de câble, Equipement d'usine de traitement 
chimique, Contenants pour l'industrie alimentaire, 
Reflecteurs de lampe 

Empilage adhésif Non 

Forme Solide 

Application 
Défense ; ingénierie industrielle ; transport - route, rail, 
air, marine ; bâtiment et construction ; pales de 
ventilateur ; ingénierie électrique 

 

 

 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 
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Longueur 300mm 

Largeur 500mm 

Epaisseur 2mm 

Densité 2.71g/cm³ 

Dureté 34 HB 

Conductivité thermique 222W/mK 

Résistance à la traction 105 Mpa à 145 Mpa 

 

 

 

Conformité/certifications BS1470 SIC (1987) ; BSEN 485-515-573 1050 AH14 

       

Spécifications mécaniques 

Homologations 
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