MY / EMY

MY Grundmodul

Subminiaturstufenschalter fir freie Verdrahtung
Zentralbefestigung M5 x 0,5

max. 4 Schalterebenen, max. 6 Stromkreise je Schalter
Isolierwerkstoff: Formstoff Stator DAP, Rotor PC
Kontaktwerkstoff: Silber (Ag), hauchvergoldet (auch in Gold
erhaltlich, siehe Ebene 1)

Daten fir Ag:  (Werte in Klammern fir Au/Ni 95/5)

Schaltleistung (ohmsche Last) max. 5 (3) VA
Schaltstrom max. 0,2 (0,1) A
Schaltspannung max. 115 (60) V AC

o.DC
Ruhestrom max. 1,5 A
Durchgangswiderstand <=8 (12) mQ
Prifspannung Uk 700 Vgt

Uy 800 Vst
Kapazitat zw. 2 benachbarten

Kontakten ca.1pF
Isolationswiderstand >=1x10"Q
Lebensdauer (mech.) > 25.000 Zyklen
Temperaturbereich -40°C - +85°C
Betatigungsmoment >= 0,03 Nm
zul. Drehmoment gegen Anschlag max. 0,5 Nm

Anzugsmoment fir Befestigungmutter max. 0,9 Nm




MY / EMY

Schisifringplatta
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Mal a = 20 mm normal {3+ 0.5 mm)
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Standardausf. Mit Adapter 58-174-1
Befestigungsioch in der Montageplatte

Ebenenzahl 1 2 3
|= 10 14 18

Freimalitcleranzen + 0,3 mm.
MaB-, Kanstruktions- und \Werkstoftanderungen vorbehalten.

Schleifringplatte Einzelkontaktplatte

Schleifringplatte  Einzefkontakiplatte
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aul Anfrage

3-pallg
=6 wie T =12, jedoch nur ungerade Kontakle beschaltet

Die Darstellung der Bestuckungsplane ist vom Rastwerk aus gesehen,

Reihenfolge (Standardausfuhrung): Zuerst Schlednngblatte‘ dann Einzelkonlakiplalie,

Durch Auftrennen des Kontakiringes an der Schileifringplatte sowie durch Einbau einer zweiten Schieif-

ringplatte anstelle der Einzelkontaktplatie lassen sich Sonderbestickungen durchfuhran, 2. B. auch Emnzel-

kontaktschaltungen Lage der Kontaktbriicken jedoch nur gemal den Abhildungen moglich.



