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HSS M6 Spiralkopf-

Gewindebohrer von RS Pro, 

66 mm 

RS Best.-Nr. 455-930              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Präzisions-Hss-
Gewindebohrer für 
das 
Gewindeschneiden 
von Maschinen 

 

• Kann zum 
Handschneiden 
ohne Kabelabgriff 
verwendet werden 

 

• Hält die Nuten frei 
von Spänen für 
freien 
Kühlmittelfluss 

 

• Blaue 
stromgehärtete 
Oberfläche 

 

• Erzeugt ein 
feinkörniges 
Gewinde 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Dieser Spiralkopfhahn der bewährten Marke RS Pro ist ideal zum Schneiden und Bohren in 
Maschinenanwendungen. Er kann zum Gewindeschneiden in erster Linie vor einem Spiralnut-
Gewindebohrer als robusteres Schneidwerkzeug verwendet werden und ist im Allgemeinen robuster 
als ein Bodengewinde. 

 

 

 

Gewindegröße M6 

Typ Spiralkopf-Gewindebohrer 

Rastermaß 1mm 

Gewindestandard Metrisch 

Schaftausführung Einfach 

Standardausführung ISO 

Anzahl der Fluten 3 

Anwendungen 
Bauwesen, Heimwerker, Sanitär, Werkstätten, 
Renovierungen 

    

     

 

Gesamtlänge    66mm 

Werkstoff HSS 

Schaftdurchmesser 6.3mm 

Maximale Gewindelänge 19 mm 

Quadratische Länge  8mm 

Vierkant A/F0 5mm 

Gewindebohrergröße 5mm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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