ZCKDO06

Fiche produi
Caractéristiques

OsiSense ZCKD - téte inter. de pos. - tige

souple a ressort
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Corps a associer ZCKLD35
ZCKS8H29
ZCKM7
ZCKLD31H7
ZCKMD37H7
ZCKS1H29
ZCKM9H29
ZCKL6H7
ZCKMD39
ZCKMD35H29
ZCKMD37H29
ZCKSD31H29
ZCKS6H29
ZCKSD39
ZCKMD31H7
ZCKLD31
ZCKS7H29
ZCKS7
ZCKS5
ZCKSD37
ZCKM8H7
ZCKS2H29
ZCKLA1
ZCKS9
ZCKM7H29
ZCKSD35
ZCKMD31
ZCKM5
ZCKM6H7
ZCKSD35H29
ZCKS6
ZCKMD35H7
ZCKSD37H29
ZCKM6
ZCKMD39H29
ZCKLD37
ZCKMA1
ZCKMD37
ZCKS9H29
ZCKL7
ZCKLD35H7
ZCKLD37H7
ZCKS1
ZCKM6H29
ZCKMD35
ZCKM5H7
ZCKLD39H7
ZCKL7H7
ZCKMD31H29
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKM1H29
ZCKM5H29
ZCKS2
ZCKM1H7
ZCKMD39H7
ZCKM7H7
ZCKSD31
ZCKL8
ZCKL5H7
ZCKLD39
ZCKSD39H29
ZCKS5H29
ZCKL5
ZCKL1H7
ZCKS8
ZCKM9
ZCKM8
ZCKL8H7

Mouvement téte de- Multi-directionnel
commande

Type d'unité de com- A tige souple a ressort rappel de ressort
mande

Type d'approche Approche multidirectionnelle

Scléneider

Electric



Complémentaires

Mouvement d'attaque Avec toute piéce mobile
Ouverture positive Sans

Matiére de la téte Métal

Présentation du produit Elément de base

Code de comptabilité ZCKD

Environnement

Température de fonctionnement -25...70 °C
Température ambiante pour le stockage -40...70 °C
Caractéristique d'environnement Standard

Durabilité de I'offre

Statut environnemental Produit Green Premium

ROHS (code date: AnnéeSemaine) Conforme - depuis 0922 - Déclaration de conformité Schneider Electric L7y

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil

Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période 18 mois

Schpeider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879228&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879228&lang=fr-fr

