FONTE + POLYURETHANE COULE

- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 95+3 Shore A.
Corps en fonte nervuré, peinte.
Pour charges trés lourdes; trés faible résistance au roulement; silencieuse; trés élevée résistance a I'usure, aux déchirures, aux huiles

et aux graisses.

Température d’emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
Moyeu avec: roulements a billes de précision, protégeés.

HIERRO FUNDIDO + POLIURETANO COLADO

Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95+3 Shore A.
Nucleo en hierro fundido, estructurado para cargas exira elevadas, pintado.
Optima facilidad de rodadura y silenciosidad; elevada resistencia a la abrasion, al desgarramiento, a los aceites y grasas.
Temperatura de empleo : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).

Cubo con: cojinetes a bolas de precision, protegidos.
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Serie

ZETA + P60

PESANTI - HEAVY - SCHWERLAST - LOURDES - PESADOS
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@ Nucleo in acciaio - Steel wheel centre - Stahlradktrper - Corps de roue en acier - Nucleo en acero.

E70 - P60 - M40

FRENO POSTERIORE A PEDALE - Blocca contemporaneamente la rotazione della ruota e del
supporto. Leveraggio a snodo senza molle. E munito di vite di regolazione. Per articoli con freno
aggiungere FV al codice.

LEADING FOOT BRAKE - Locks wheel and swivel simultaneously. Leverage without springs. Is
adjustable by means of a screw. To order items with brake add FV to part number.
FUSS-FESTSTELLER IN VORLAUF - Blockiert Réd und Lenkung gleichzeitig. Hebelfunktion ohne
Feder. Mit Einstellschraube. Fir Rollen mit Totalfesteller FV zur Bestell-Nr beifligen.

FREIN ARRIER A PEDALE - Blogue en méme temps la roue et le pivotement. Systéme de leviers
sans ressort. Equipé d'une vis de réglage. Pour articles avec frein ajouter FV au code.

FRENO POSTERIOR DE PIE - Bloguea simultaneamente el soporte y la rueda. Sistema de levas sin
muelle. Dotado de tornillo de regulacién. Para articulos con freno afadir FV al codigo.
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. E70: & 150-200/60 150 mm Kg. 0,500
Q/ P60 - M40: @ 125-250/60 150 mm Kg. 0,500




SCHWERLAST GEHAUSE P60

- Finish: elektro-verzinkt, weil

1) Einbauplatte aus gepresstem Stahlblech

2) Auf der Platte eingenieteter Kdnigsbolzen

3) Wasserabweisender Staubring aus thermo pla-
stischem Kunststoff

4) Kugelbahnen aus gehartetem Stahlblech

5) Lenkgabel aus gepresstem Stahlblech

6) Gehértete Stahlkugeln

7) Wasser- und Staubabdichtungsring aus thermo-
plastischem Kunststoff

8) Kugelhalterring aus gepresstem Stahlblech

9) Selbstsichernde Mutter

@ 80-100/50L

SUPPORTI PESANTI P60

- Finitura: zincatura elettrolitica bianca

1) Piastra d’attacco in lamiera d’acciaio stampata

2) Perno centrale ribadito alla piastra

3) Anello parapolvere in materiale termoplastico
fwater resistant)

4) Ralle contenimento sfere in acciaio temperato

5) Corpo girevole in lamiera d'acciaio stampata

6) Sfere d'acciaio temperato

7) Guarnizione di tenuta in materiale
termoplastico (water proof)

8) Anello tenuta sfere in lamiera d'acciaio
stampata

9) Dado autobloccante

CHAPES LOURDES P60

- Finition: électrozingué, blanc

1) Platine de fixation en téle d'acier emboutie

2) Pivot central rivé a la platine

3) Anneau pare-poudre en matiére thermoplasti-
que (résistant a I'eau)

4) Cuvettes porte-billes en acier trempé

5) Fourche pivotante en téle d’acier emboutie

6) Billes en acier trempé

7) Joint étanche en matiére thermoplastique

8) Anneau porte billes en téle d'acier emboutie

9) Ecrou de sireté
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@ 80-100/50-160/50

HEAVY DUTY CASTORS P60

- Finish: electro-zinc plated, white.

1) Top plate in pressed steel-sheet.

2) Kingpin riveted to the top-plate.

3) Thermoplastic dust protection ring
(water resistant).

4) Hardened steel ball races.

5) Swivel fork in pressed steel sheet.

6) Hardened steel balls.

7) Thermoplastic dust seal (water proof).

8) Balls retaining ring in pressed steel-sheet.

9) Self-locking nut.

SOPORTES PESADOS P60

- Acabado: eléctro-cincado, blanco.

1) Platina de anclaje en chapa de acero estampada.

2) Perno central remachado a la platina.

3) Anillo anti-polvo en material termoplastico (water-
resistant).

4) Pistas de rodadura en acero templado.

5) Horquilla giratoria en chapa de acero estampada.

6) Bolas en acero templado.

7) Junta estanca en material termoplastico.

8) Disco porta bolas en chapa de acero estampada.

9) Tuerca autobloqueante.

@ 125/60-250/60

ORGANI DI ROTOLAMENTO - BEARINGS - LAGERUNG - ORGANS DE ROULEMENT - ORGANOS DE RODAMIENTO

Cuscinetti a sfere schermati da un lato e bussola di riduzione in tubo di acciaio trafilato con distanziali in
acciaio zincato: per usi continui ai massimi carichi.
Shielded precision ball bearings, with reduction bush of drawn steel tube and spacers of zincplated steel:
for continuous applications at highest loads.
Prazisions-Rillenkugellager, einseitig abgeschirmt, mit Reduktionshiilse aus gezogenem Stahl und
Distanzréhren aus verzinktem Stahl: fir Dauerbetrieb unter Hochstbelastung.

Roulements a billes protégés sur un cété, entretoise de réduction en tube d’acier trafilé, et bague entre-
roulements en acier zingué: pour usage continu aux charges plus elevées.

Cojinetes a bolas de precision protegidos por el lado exterior, casquillo de reduccidn en tubo de acero

trefilado y separadores internos y externos en acero cincado: para usos continuos a las maximas cargas.




