GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
Produktcode : GCKO0470

EG-Nummer : Gemisch.

CAS-Nummer ¢ Nicht anwendbar.

Chemische Formel : Nicht anwendbar.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendungszwecke : Dicht- und Klebstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Sherwin Williams Diversified Brands Limited
Thorncliffe Park

Chapeltown

Sheffield

United Kingdom

S35 2YP

+44 (0)114 246 7171

Sherwin Williams

644 Jordanstown Road
Aerodrome Business Park
Rathcoole

Ireland

D24 XE8F

+353 1 2944009

E-Mail-Adresse der
verantwortlichen Person
fiir dieses SDB

: sds@ronseal.co.uk

1.4 Notrufnummer
Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

Telefonnummer Nicht verfligbar.
Lieferant
Telefonnummer : +44 (0)114 246 7171 (08:30 - 17:00)
Ausgabedatum/ : 06, Mai, 2021. Datum der letzten :Keine friihere Version :1 1/14

Uberarbeitungsdatum Ausgabe




GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition : Gemisch
Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Das Produkt ist nicht als gefahrlich eingestuft gemaf der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstdndigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 fir detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort : Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sicherheitshinweise
Allgemein : Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. lIst arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
Prévention : Nicht anwendbar.
Reaktion : Nicht anwendbar.
Lagerung : Nicht anwendbar.
Entsorgung : Nicht anwendbar.
Ergénzende : Nicht anwendbar.
Kennzeichnungselemente
Anhang XVII - : Nicht anwendbar.

Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter

geféhrlicher Stoffe,

Mischungen und

Erzeugnisse

Spezielle Verpackungsanforderungen
Zulassungsnummer : Nicht verfugbar.
Warnhinweise fiir anféllige : Nicht verfugbar.
Gruppen
Nicht verfugbar.
Chargennummer oder - : Nicht verfugbar.
bezeichnung der
Formulierung
Ablaufdatum : Nicht verfugbar.
Produktspezifische : Nicht verfugbar.
Informationen

2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft

werden.
Andere Gefahren, die zu : Keine bekannt.
keiner Einstufung fiihren
Ausgabedatum/ : 06, Mai, 2021. Datum der letzten :Keine friihere Version :1 2/14

Uberarbeitungsdatum Ausgabe Validierung.




GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)

GCKO0470

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemisch
Name des Produkts / Identifikatoren % Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Typ
Inhaltsstoffs
Destillate (Erddl), mit REACH #: 210 - <25 Asp. Tox. 1, H304 11
Wasserstoff 01-2119489867-12 EUHO066
behandelte mittlere EG: 265-148-2
CAS: 64742-46-7
Verzeichnis:
649-221-00-X
Destillate (Erdol), mit EG: 265-149-8 <10 Asp. Tox. 1, H304 (1121
Wasserstoff CAS: 64742-47-8
behandelte leichte Verzeichnis:
649-422-00-2
Siehe Abschnitt 16 fiir den
vollstandigen Wortlaut der oben
angegebenen H-Satze.

Es sind keine zusatzliche Inhaltsstoffe vorhanden,

die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den

zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe sind oder
welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden missten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
[3] Stoff erfiillt die Kriterien fiir PBT geman der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Xl
[4] Stoff erfullt die Kriterien fur vPvB gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XII|
[5] Ahnlich besorgniserregender Stoff
[6] Zusétzliche Offenlegung gemaf Unternehmensrichtlinie

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfugbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Allgemein

Augenkontakt

Inhalativ

Hautkontakt

Verschlucken

Schutz der Ersthelfer

: Bei Auftreten von Symptomen oder bei allen Zweifelsfallen einen Arzt aufsuchen.

Niemals einer bewuf3tlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei

Bewultlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

: Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fir mindestens 10 Minuten gedffnet halten und
reichlich mit sauberem, frischem Wasser spulen und unverziglich arztlichen Rat

einholen.

: An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener

oder unregelmafiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch
ausgebildetes Personal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.

: Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut griindlich mit Seife und

Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lésemittel
oder Verdinner NICHT verwenden.

: Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett

vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiflhren.

: Es sollen keine Ma3nahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

1 06, Mai, 2021.

: Keine friihere Version :1 3/14

Validierung.

Datum der letzten
Ausgabe




GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Fur das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann
den Entzug des natirlichen Fett aus der Haut verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der
Absorption durch die Haut flihren.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Dies berucksichtigt, wenn bekannt, verzégerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Gber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt : Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren gréRerer Mengen
sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

Besondere Behandlungen : Keine besondere Behandlung.
Nicht verfiigbar.

Toxikologische Angaben (siehe Abschnitt 11)

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : Empfohlen: alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver.

Ungeeignete Léschmittel : Keinen Wasserstrahl verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der
Stoff oder der Mischung Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschaden verursachen.
ausgehen

Geféhrliche : Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehdren:
Verbrennungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Spezielle : Dem Feuer ausgesetzte geschlossene Behalter mit Wasser kihlen. Léschwasser
Schutzmassnahmen fiir nicht in Abflisse oder Wasserwege gelangen lassen.

Feuerwehrleute

Besondere : Feuerwehrleute miissen umluftunabhangige Uberdruck-Atemschutzgerate und volle
Schutzausriistung bei der Schutzausristung tragen.

Brandbekampfung

Zusitzliche Informationen : Nicht verflgbar.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle : Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8
geschultes Personal beachten.

Nicht benétigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren.

Einsatzkréfte : Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist
Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Nicht flr Notfalle geschultes Personal".

6.2 : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung
UmweltschutzmaBBnahmen von Flussen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen
die jeweils zusténdigen Behorden in Kenntnis setzen.

Ausgabedatum/ : 06, Mai, 2021. Datum der letzten :Keine friihere Version :1 4/14
Uberarbeitungsdatum Ausgabe Validierung.




GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.3 Methoden und Material : Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,

fiir Riickhaltung und Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den oértlichen

Reinigung Bestimmungen in einen daflir vorgesehenen Behalter geben (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern. Den Gebrauch von Ldsemittel
vermeiden.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.

Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fur Informationen bezuglich geeigneter persénlicher
Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

Nicht verflgbar.

7.1 SchutzmaBBnahmen zur  : BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen des Dampfes,
sicheren Handhabung Sprithnebels oder Nebels
vermeiden.
Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz
verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Nie mit Druck leeren. Behalter ist kein Druckbehalter.
Immer in Behaltern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der
Originalbehalter.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

7.2 Bedingungen zur : Aufbewahren gemaf den ortlichen Bestimmungen.

sicheren Lagerung unter Hinweise zur gemeinsamen Lagerung

Beriicksichtigung von Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke S&uren.
Unvertréglichkeiten Weitere Informationen zu Lagerungsbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kihl und bei guter Durchliftung lagern.

Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Behalter dicht geschlossen halten.

Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behalter, welche gedffnet wurden,
sorgfaltig verschlie3en und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

Verschmutzte Absorptionsmittel kbnnen genauso gefahrlich sein, wie das
freigesetzte Material.
Lagerklasse : 10
7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen : Nicht verfliigbar.

Spezifische Lésungen fiir  : Nicht verflgbar.
den Industriesektor

Gute Ordnungsstandards, eine regelmaRige und sichere Entfernung von Abfallstoffen und eine regelmaige Wartung

der Spritzkabinenfilter minimieren das Risiko einer spontanen Entziindung und andere Brandgefahren.

Raadpleeg de blootstellingscenario(s), indien deze voor dit het specifieke eindgebruik zijn bijgesloten,
controlemaatregelen en andere overwegingen voor persoonlijke beschermingsuitrusting, véor het gebruik
van dit materiaal.

Ausgabedatum/ : 06, Mai, 2021. Datum der letzten :Keine friihere Version :1
Uberarbeitungsdatum Ausgabe Validierung.
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GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriustungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte flir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte |DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 8/2020).
leichte 8-Stunden-Mittelwert: 5 mg/m? 8 Stunden. Form: alveolengangige
Fraktion

Spitzenbegrenzung: 20 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten.
Form: alveolengangige Fraktion

8-Stunden-Mittelwert: 350 mg/m?® 8 Stunden. Form: Dampf

8-Stunden-Mittelwert: 50 ppm 8 Stunden. Form: Dampf

Spitzenbegrenzung: 100 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten.
Form: Dampf

Spitzenbegrenzung: 700 mg/m3, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten.
Form: Dampf
TRGS 900 AGW (Deutschland, 10/2020).

Schichtmittelwert: 300 mg/m?* 8 Stunden.

Empfohlene : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, kann eine

Uberwachungsverfahren personliche, atmosphéarische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische
Uberwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Beliiftung oder anderer
KontrollmaRnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen
erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Europadische Norm DIN EN 689
(Arbeitsplatzatmospharen - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition
gegenuber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)
Europaische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fir die
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer
und biologischer Arbeitsstoffe) Europaische Norm DIN EN 482
(Arbeitsplatzatmosphéaren - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von
Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale
Anleitungsdokumente fur Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird
ebenfalls gefordert.

: Regelmatige controle van alle werkplaatsen moet te allen tijde worden uitgevoerd,
ook in plaatsen die wellicht niet in gelijke mate worden geventileerd.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.
DNEL/DMEL : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

PNEC Zusammenfassung : Nicht verflgbar.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische : Fur ausreichende Liftung sorgen. Wo verninftigerweise praktikabel kann dies

Steuerungseinrichtungen durch lokale Absaugung und einer guten allgemeinen Entliftung geschehen. Falls
dies nicht ausreicht,um die Partikel- und Lésemitteldampfkonzentration unter den
Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, muf} ein geeigneter Atemschutz getragen
werden.

: Verwendern wird geraten, nationale Arbeitsplatzgrenzwerte oder ahnliche Werte in
Betracht zu ziehen.

Individuelle SchutzmaRnahmen

Ausgabedatum/ : 06, Mai, 2021. Datum der letzten :Keine friihere Version :1 6/14
Uberarbeitungsdatum Ausgabe Validierung.




GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

Hygienische MaBhahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des
Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspllstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.

Hautschutz

Handschutz ¢ Geeignete nach EN374 geprufte Schutzhandschuhe tragen.

Handschuhe . Kurzzeitexposition minder dan 10 minuten Kontinuierlich gebruik Nitrilhandschuhe.

Langzeitexposition Freisetzung / Bei andauerndem oder wiedeholtem Umgang
anzuwenden: PE / PE Laminat handschoenen > 8 Stunden (Durchdringungszeit) .

Es gibt kein einziges Handschuhmaterial oder eine Kombination aus Materialien, die
unbegrenzten Widerstand gegentiber einzelnen Chemikalien oder Kombinationen
von Chemikalien geben kénnen.

Der Durchbruch Zeitpunkt muss grdsser sein als die Nutzungsdauer des Produktes.
Die vom Handschuhhersteller bereitgestellten Anweisungen und Informationen tber
den Gebrauch, die Lagerung, Wartung und den Austausch missen befolgt werden.
Handschuhe missen regelmafig und bei jedem Anzeichen einer Beschadigung des
Handschuhmaterials ausgetauscht werden.

Immer sicherstellen, dass die Handschuhe fehlerfrei sind und korrekt aufbewahrt
und vewendet werden.

Die Leistung oder Wirksamkeit der Handschuhe kann sich durch physikalische und
chemische Beschadigung und schlechte Wartung vermindern.

Fir alle unbedeckten Koérperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach
einer eingetretenen Exposition verwenden.

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit
diesem Produkt auswahlt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen
Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschatzung des Benutzers bertcksichtigt
werden mussen.

Kérperschutz : Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder
aus hitzebestandiger Kunstfaser tragen.

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche Schutzausristung auf
der Basis der durchzufihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz ¢ Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche Hautschutzmalinahmen auf Basis der
durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Verwenden Sie ein ordnungsgemaf angepaldtes und einer anerkannten Norm
entsprechendes Atemgerat mit Partikelfilter, wenn die Risikobeurteilung dies
erfordert. Empfohlen: A2P2 (EN14387). Die Auswahl von Atemschutzmasken muf}
sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den
Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
Atemschutzmaske richten.

Begrenzung und : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Uberwachung der

Umweltexposition

Raadpleeg de blootstellingscenario(s), indien deze voor dit het specifieke eindgebruik zijn bijgesloten,
controlemaatregelen en andere overwegingen voor persoonlijke beschermingsuitrusting, voor het gebruik
van dit materiaal. Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als
Arbeitsplatzrisikobewertung eingesetzt werden, die geméR Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muR.
Die gesetzlichen ArbeitsschutzmaBBnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

Ausgabedatum/ : 06, Mai, 2021. Datum der letzten :Keine friihere Version :1 7/14
Uberarbeitungsdatum Ausgabe Validierung.




GeméRB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il

Geocel Silicone Rubber Sealant (SRS)
GCKO0470

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt

Entziindbarkeit (fest,
gasférmig)

Obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck

Dampfdichte

Relative Dichte

Léslichkeit(en)

Léslichkeit in Wasser

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
SADT

Aerosolprodukt
Verbrennungswérme

: Flussigkeit.

: Farblos.

: Farbe

: Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.
¢ Nicht anwendbar.

¢ Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.
1 213°C

: Geschlossenem Tiegel: >93.3°C
Verdampfungsgeschwindigkeit :
¢ Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

Langsamer als Etherphase

¢ LEL: 0.6% (Light Aliphatic Hydrocarbon)

UEL: 7% (Light Aliphatic Hydrocarbon)

: 0.0067 kPa [bei 20°C]

¢ Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.
: 0.9603

¢ Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.
: Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.
¢ Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

: Nicht verfligbar (nicht getestet)

: Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar.

: Kinematisch (40°C): Nicht anwendbar.

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine

gefahrlichen Reaktionen auf.

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine

gefahrlichen Reaktionen auf.

¢ Nicht verflgbar.

: 2.386 kJ/g

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat : Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziglich

der Reaktivitat vor.

10.2 Chemische Stabilitit : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.3 Méglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

: Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezlglich
der Reaktivitat vor.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine
gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende : Kann bei Exposition gegenliiber hohen Temperaturen gefahrliche

Bedingungen Zersetzungsprodukte bilden.
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.5 Unvertrégliche : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Materialien Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

10.6 Geféhrliche ! Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehdéren:
Zersetzungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

Weitere Informationen zum Umgang mit dem Material und zum Schutze der Mitarbeiter finden Sie in Abschnitt
7: HANDHABUNG UND LAGERUNG sowie Abschnitt 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. Wiederholter oder langanhaltender Kontakt mit dem Gemisch kann
den Entzug des naturlichen Fett aus der Haut verursachen und zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis sowie der
Absorption durch die Haut fiihren.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Schaden verursachen.

Dies berlicksichtigt, wenn bekannt, verzégerte und sofortige Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen der
Bestandteile, durch kurzfristige und langfristige Exposition Uber orale, inhalative und dermale Expositionswege sowie
Augenkontakt.

Akute Toxizitat
Keine daten verfiigbar

Schlussfolgerung / : Nicht verfliigbar.
Zusammenfassung

Schatzungen akuter Toxizitat
Keine daten verfligbar

Reizung/Veritzung

Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung
Haut : Nicht verflgbar.
Augen : Nicht verfugbar.
Respiratorisch : Nicht verflgbar.
Sensibilisierung
Schlussfolgerung / : Nicht verfliigbar.
Zusammenfassung
Haut : Nicht verflgbar.
Respiratorisch : Nicht verfugbar.

Mutagenitét
Keine daten verfiigbar

Schlussfolgerung / : Nicht verfligbar.
Zusammenfassung

Karzinogenitat
Keine daten verfiigbar

Schlussfolgerung / : Nicht verflgbar.
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitat
Keine daten verfiigbar

Schlussfolgerung / : Nicht verfliigbar.
Zusammenfassung

Teratogenitit
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Keine daten verfiigbar
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Keine daten verfiugbar

: Nicht verflgbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Keine daten verfugbar

Aspirationsgefahr

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

Resultat

Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte mittlere
Destillate (Erddl), mit Wasserstoff behandelte leichte

ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

Resorption : Nicht verfliigbar.
Verteilung : Nicht verfugbar.
Stoffwechsel : Nicht verfliigbar.
Ausscheidung : Nicht verfugbar.
Sonstige Angaben : Nicht verflgbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitit

Fir das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaf der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
Destillate (Erdol), mit Akut LC50 2200 ug/I Frischwasser Fisch - Lepomis macrochirus 4 Tage
Wasserstoff behandelte
leichte
Schlussfolgerung / : Nicht verfliigbar.
Zusammenfassung
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Schlussfolgerung / : Nicht verfliigbar.
Zusammenfassung
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine daten verfiigbar
12.4 Mobilitat im Boden
Verteilungskoeffizient : Nicht verfliigbar.
Boden/Wasser (Koc)
Mobilitat : Nicht verfliigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT : Nicht anwendbar.
vPvB : Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.6 Andere schédliche : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Wirkungen

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Mdéglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der 6rtlichen Behdrden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte Uber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.

Geféahrliche Abfille : Nr.

Europdischer : 080112

Abfallkatalog (EAK) -

Farb- und Lackabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Hinweise zur Entsorgung : Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Landern und
Gemeinden zu beachten.
Wird dieses Produkt mit anderen Abfallstoffen vermischt, dann gilt méglicherweise
der ursprungliche Abfallproduktcode nicht mehr und es muss ein geeigneter Code
zugewiesen werden.
Fir weitere Auskinfte wenden Sie sich bitte an lhre 6rtliche Abfallbehdrde.

Nicht verfugbar.
Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfihrbar
ist.

Hinweise zur Entsorgung : Unter Zuhilfenahme der in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten
Informationen muss von den zustandigen Abfallbehérden tiber die Klassifizierung
leerer Behalter Rat eingeholt werden. Leere Behalter missen verschrottet oder
uberholt werden. Durch das Produkt verunreinigte Behalter sind in
Ubereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu
entsorgen.

Européischer : Wiederverwertung méglich. Sicherstellen, dass die Gebinde vor dem Recycling

Abfallkatalog (EAK) restentleert wurden. Nicht ausgehértete Reste wie Produkt entsorgen.
Kunststofferzeugnisse 15 01 02 - Verpackungen aus Metall 15 01 04 - gemischte
Verpackungen 15 01 06.

Besondere : Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behalter
VorsichtsmaBnahmen und Auskleidungen kénnen Produktriickstande enthalten. Vermeiden Sie die

Verbreitung und das Abflie3en von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit
dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-Nummer |Nicht unterstellt.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 -
Ordnungsgemale
UN-
Versandbezeichnung

14.3 -

Transportgevarenklasse

(n)/1abel(s)

14.4 -
Verpackungsgruppe

14.5 Nein.
Umweltgefahren

No.

No.

Zusiatzliche -
Informationen

14.6 Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender

14.7 Massengutbeférderung
gemanB IMO-Instrumenten

: Transport auf dem Werksgelande: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,

die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, miissen
fur das richtige Verhalten bei Unféllen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen

sein.

: Nicht anwendbar.

Versandbezeichnung
Schifftyp
Verschmutzungskategorie

: Nicht verflgbar.
: Nicht verfigbar.
: Nicht verflgbar.

Multimodale verzendbeschrijvingen zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en houden geen rekening met
containergrootte. De aanwezigheid van een verzendbeschrijving voor een bepaalde vervoerswijze (zee, lucht,
enz.) betekent niet dat het product op geschikte wijze voor die vorm van vervoer is verpakt. Alle verpakkingen
moeten véor verzending op geschiktheid worden beoordeeld en het naleven van de geldende voorschriften is
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het product voor vervoer aanbiedt. Personen die
gevaarlijke goederen laden en lossen moeten getraind zijn voor alle risico's die uit de stoffen voortvloeien en

voor alle maatregelen in geval van noodsituaties.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

: Nicht anwendbar.

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefédhrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Sonstige EU-Bestimmungen

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Industrieller Gebrauch

: Nicht verfugbar.

Ausgabedatum/
Uberarbeitungsdatum

1 06, Mai, 2021.

Datum der letzten
Ausgabe

: Keine friihere

Version :1 12/14
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
Name des Produkts / Listenname Name auf der Liste |Einstufung Hinweise
Inhaltsstoffs
Destillate (Erddl), mit DFG MAK-Werte Liste [Destillate (Erddl), mit | K3 -
Wasserstoff behandelte Wasse rstoff
leichte behandelte leichte
(Aerosol)
Lagerklasse (TRGS 510) : 10
Storfallverordnung : Zutreffend. Kategorie: 9b Umweltgefahrlich.
Wassergefdhrdungsklasse : 2
Technische Anleitung : TA-Luft Nummer 5.2.5: 94.6%
Luft TA-Luft Klasse | - Nummer 5.2.5: 0.2%
AOX : Das Produkt enthalt organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im
Abwasser beitragen.
15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilung
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
V7 Kennzeichnet gegenliber der letzten Version verénderte Informationen.
Abkiirzungen und : ATE = Schatzwert akute Toxizitat
Akronyme CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration

RRN = REACH Registriernummer

vPVvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Wichtige Literaturverweise  : Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

und Quellen zu Daten ADR = Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung

gefahrlicher Guter auf der Strasse
DPD = Zubereitungsrichtlinie [1999/45/EG]
DSD = Stoffrichtlinie [67/548/EWG]

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IMDG = Gefahrliche Guter im internationalen Seeschiffsverkehr
Erflllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeandert geman

Verordnung (EU) 2015/830

Richtlinie 2012/18/EU mit Anderungen und Erganzungen
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Richtlinie 2009/161/EU mit Anderungen und Ergéanzungen

CEPE Guidelines

Verfahren zur Ableitung der Einstufung geméaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Einstufung Begriindung

Nicht eingestuft.
Volitext der abgekiirzten H- : H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich
Sétze sein.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Volitext der Einstufungen : Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
[CLP/GHS]
Druckdatum : 06, Mai, 2021.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
/_\_usgabedatum/ : 06, Mai, 2021.
Uberarbeitungsdatum
Datum der letzten Ausgabe : Keine frihere Validierung.
: If there is no previous validation date please contact your supplier for more
information.
Version H

Hinweis fiir den Leser

Es wird empfohlen, dass jeder Kunde oder Empfénger dieses Sicherheitsdatenblatts (SDB) dieses sorgfaltig
durchliest und nach Bedarf auf Ressourcen zuriickgreift, um (iber die in diesem SDB enthaltenen Angaben
sowie liber alle mit dem Produkt verbundenen Gefahren Kenntnis zu erlangen und diese zu verstehen. Diese
Angaben werden nach bestem Wissen bereitgestellt und zum darin angegebenen Datum des Inkrafttretens als
richtig erachtet. Es wird jedoch keinerlei Garantie geleistet, weder ausdriicklicher noch stillschweigender Art.
Die hierin angegebenen Informationen gelten nur fiir das Produkt, wie es geliefert wird. Die Zugabe eines
beliebigen Materials kann Zusammensetzung, Gefahren und Risiken des Produkts verdndern. Produkte diirfen
nicht wiederverpackt, modifiziert oder abgetént werden, sofern dies nicht speziell von Sherwin-Williams
angewiesen wurde. Dies gilt u. a. fiir die Einbindung von Produkten anderer Hersteller oder die Verwendung
bzw. den Zusatz von Produkten in Verhiltnissen, die von Sherwin-Williams nicht ndher bezeichnet wurden.
Aufsichtsrechtliche Anforderungen kénnen sich jederzeit @ndern und sind an verschiedenen Standorten und
in verschiedenen Gerichtsbarkeiten moéglicherweise unterschiedlich. Der Kunde/Kdufer/Anwender ist dafiir
verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Aktivitdten mit allen Gesetzen auf Landes-, Bundes-, Staats-,
Provinz- und Kommunalebene iibereinstimmen. Die Nutzungsbedingungen des Produkts unterliegen nicht der
Kontrolle des Herstellers; der Kunde/Kaufer/Anwender ist dafiir verantwortlich, sich von den Bedingungen fiir
eine sichere Anwendung des Produkts zu iiberzeugen. Der Kunde/Kdufer/Anwender sollte das Produkt fiir
keinen anderen als den in dem entsprechenden Abschnitt dieses SDB angegebenen Zweck verwenden, ohne
sich zuvor an den Lieferanten zu wenden, um schriftliche Gebrauchsanweisungen zu erhalten. Aufgrund der
Verbreitung von Informationsquellen wie beispielsweise herstellerspezifischen SDB kann der Hersteller keine
Verantwortung fiir Sicherheitsdatenblétter aus anderen Quellen iibernehmen.
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