Winkelschleifer

GA5040RZ1

1.100 W e 125 mm  11.000 min-1

Kompaktes Gerédt zum Trennen und Schleifen mit
Wiederanlaufschutz

Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer fir Scheiben mit
125 mm Durchmesser und anspruchsvolle
Anwendungen. Integrierte SJS2-
Schwingungstechnik. Werkzeugloser
Scheibenwechsel und Wiederanlaufschutz.

B Technische Details B spezifikationen

Leistungsaufnahme 1.100 W e Elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1 unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
Max. Schnitttiefe 20 mm e Verstérktes Getriebegehduse fiir hbhere Standzeit
Spindelgewinde M14x2 e Besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank

Max. Schleifscheiben-@ 125 mm verbessertem SJS

e Ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehause

Schallleist I (L 97 dB(A
challieistungspegel (Lux) A e Aufwandiger Schutz vor Schmutz und Staub
Schalldruckpegel (Los) 86 dB(A) * Mit Spindelarretierung
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
Vibration 6.0 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
Nettogewicht 2.5-3.6kg
MaBe (LxBxH) 303 x 140 x 116
mm
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Verwandte PI'Od“kte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

. Standard Zubehor

123145-8
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos

)

153489-2
Seitengriff 36

\

197610-3
Stirnlochschlissel 35mm

] Optionales Zubehor

123145-8 | Q
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos

153489-2
Seitengriff 36

. Weiteres Zubehor
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