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Datenblatt 

Best.-Nr. 123-2240 

IRT 1900 

DIGITALER RCD-TESTER 
 

MERKMALE 
 Spezieller Mikroprozessor für höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit. 

 3 LEDs zur Prüfung der richtigen Verdrahtung. 

 Der Phasenwinkelschalter für 0 und 180 Grad ermöglicht schnelle Tests und konsistente Messwerte. 

 Digitales Auslesen der Auslösezeit. 

 Große, benutzerdefinierbare Digitalanzeige bei allen Modellen. 

 Visuelle Kennzeichnung von Phasenumkehrung und Neutralverkabelung an der Buchse. 
 Robustes Gehäuse aus modernen Kunststoffen für den rauen Alltag. 
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TECHNISCHE DATEN 
 

Nennauslösestrom 10/20/30/100/300/500 mA 

Fehlerzustandseinstellung x1/2, x1, x5 

Fehlerauslösezeit 2000 ms, 40 ms (x5) 

Niedrige Einstellauflösung 1 ms (x1/2, x1), 0,1 ms (x5) 

 
Auslösezeitgenauigkeit 

±(1 % v. Mw. + 2 Stellen), x1/2, x1 

±(1 % v. Mw. + 20 Stellen), x5 

Betriebsspannung 230 V±10 %, 50/60 Hz 

Display-Hold-Zeit Länger als 5 s bei Stromausfall 

Abmessungen 180 x 130 x 70 mm 

Gewicht ca. 800 g 

Betriebstemperatur und 
Luftfeuchtigkeit 

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F), unter 80 % RL 

Lagertemperatur –10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) 

Zubehör Messleitung mit IEC-Steckverbinder, Schulterriemen und 
Bedienungsanleitung. 
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