Caricabatterie ‘E]

CARATTERISTICH
E

| Caricabatterie NiCd, NiMH da
il 4 — 10 celle RS Pro con AUS,
EURO, IEC, JPN, UK, USAplug

Adattatori principali
intercambiabili

Bassa corrente di
dispersione

Bassa potenzain
standby

Indicazione di carica
LED

Protezione continua
contro l'inversione
di polarita

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Tutti i caricabatterie, noti anche come caricabatterie, hanno una cosa in comune. Il protocollo di ricarica
e lo stesso. Il caricabatteria alimenta una corrente elettrica attraverso le batterie per un periodo di tempo
specifico. Il caricabatterie RS Pro e adatto per caricare diversi tipi di batterie ricaricabili come nichel-
cadmio (anche chiamato "nicad” o NiCd) o idruro di nichel-metallo (anche chiamato "NiMH). Il tipo di
batteria a base di nichel & il piu vecchio, mentre le batterie NiMH utilizzano la tecnologia piu recente e
hanno lo stesso aspetto di nicads. Il caricabatteria € per Regno Unito, EUROPA, IEC, JPN e Stati Uniti.
Si consiglia di non caricare le batterie durante la notte. Controllare sempre il tempo di carica sulla
batteria (spesso in piccole lettere) o controllare la corrente nominale e impostare il tempo di carica di
conseguenza. Il processo di pulizia per qualsiasi caricabatteria € lo stesso. Per pulire il caricabatterie,
scollegarlo dall'adattatore di alimentazione e utilizzare solo un panno asciutto. Per garantire il corretto
funzionamento del caricabatterie, mantenere i contatti di carica liberi da polvere e sporcizia.

Specifiche generali

Chimiche caricate NiCd; NiMH
Dimensioni della batteria caricate Batteria

Applicazioni mediche, lampade per immersioni, batterie
Applicazione di avviamento, tecnologia fotografica professionale,

macchine per pulizia, ascensori, veicoli elettrici

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso 100 — 240V c.a.
Tipo di spina AUS; EU; NZL; UK; USA; IEC

Dati di output

Numero di celle caricate da4all
Connettori di uscita A pressione
Specifiche meccaniche
Dimensioni 51,5mm x 34mm x 87,5mm
Peso 1409
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Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio Da 0 °C a +40 °C.

Omologazioni

Conformita/certificazioni 2011/65/EU e 2015/863
Standard di sicurezza IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-29
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