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RS Pro, transformador de 
aislamiento portátil 3kVA, 

230V v ac, 1 x 16 A, 1 x 32 A.                                                                                                                

RS Código RS: 122-6710              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Caja de poliéster 
reforzado con fibra 
de vidrio (GRP) que 
proporciona 
protección IP44 

 

•  Devanado 
secundario de toma 
central a tierra (CTE) 
de 110V V. 

 

• disparo 
magnetotérmico de 
10amp a (reajuste 
manual) que reduce 
la posibilidad de 
sobrecarga 

 

• Conectores hembra 
1x 16A 110V 

 

• Protección contra 
sobrecarga térmica 

 

•  Valor nominal 
intermitente: 
Relación máxima 
para carga de 
funcionamiento  
 

•  Cable de 
alimentación de 
entrada de 2 metros 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este transformador de seguridad de nuestra propia marca RS Pro es de alta calidad, fabricado en Reino 
Unido conforme a BSEN (norma europea estándar británica) 61588 y totalmente compatible con las 
regulaciones de baja tensión reducida.  

 

 

 

Tipo Transformador de aislamiento de herramientas portátil    

Caja GRP: Color amarillo    

Aplicaciones    

Aislamiento, transmisión, distribución y utilización de 
energía eléctrica de corriente alterna, Aumentar las 
tensiones ac bajas a alta corriente o disminuir las 
tensiones ac altas a baja corriente en aplicaciones de 
alimentación eléctrica, y para etapas de acoplamiento 
de circuitos de procesamiento de señal  

    

 

 

Potencia nominal 3kVA   

Tensión nominal primaria 230V ac 

Tensión nominal secundaria 110 (55V-0V-55V)V 

Corriente de salida 1 x 16 A, 1 x 32 A. 

Frecuencia de funcionamiento mínima 50Hz 

Frecuencia máxima de funcionamiento 60 Hz  

Tipo de conector macho BS 1363 

Tipo de conector hembra   BS EN   

Corte térmico 10AMP 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tipo de montaje Independiente 

Dimensiones 195mm x 195mm x 265mm mm 

Longitud 195mm 

Anchura 195mm  

Profundidad  265mm 

Peso 18kg    

 

 

 

Índice de protección IP   IP44               

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Directiva RoHS 2011/65/UE                                 

Se cumplen los estándares BS EN 61558, BS EN 61558-20-23, BS EN 60529  

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Categoría de protección 
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