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Réglette d'éclairage d'urgence 

à LED 40 W                                                                    
RS code commande : 145-5915             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Raccord non 
corrosif résistant 
aux intempéries à 
LED 110 V (NCF) 

 

• Fourni avec une 
barrette de LED 30 
W intégrée 

 

• Système de 
commutation unique 
et intelligent pour la 
commande 
d'urgence 

 

• L'urgence est dotée 
de batteries 
intégrées et d'un 
dispositif de 
commande pour un 
entretien facile 

 

• En polycarbonate de 
haute qualité 

 

• Inclut des supports 
de montage et des 
clips en 
polycarbonate 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce luminaire à LED non corrosif de 5 pieds 30 W de RS Pro est doté d'un plateau à LED intégré 
unique, de sorte qu'aucun tube n'est nécessaire pour un montage plus durable. Disponible en 
montage standard ou d'urgence. Le raccord d'urgence est doté de tous les dispositifs de commande 
et de toutes les batteries intégrés. Détection de la différence entre une panne de courant et la mise 
hors tension de l'alimentation.  

 

 

 

Type de lampe  LED  
Type de lumière Embase   
Luminosité 1200lm       
Température de couleur 6000K  
Angle de faisceau 120°   
Matériau Polycarbonate   
Durée   3 h    
Lampe fournie Oui         

Applications 
Idéal pour les applications commerciales, industrielles et 
de vente au détail et peut être trouvé dans : couloirs, 
ateliers, sorties d'urgence, parkings 

 

 

 

Puissance 30W 
Tension nominale   110V 

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Longueur 5ft 
Type de raccord Battien 
Plateau d'engrenage     Plateau de circuit à LED intégré 

 

 

 

Température de l'environnement  -15 à 50 °C.     
 

 

 

Indice IP  IP65      
 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

     

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Catégorie de protection 
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