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RS PRO poxy 灌注混合物  
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RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 高硬度材料 

 

• 机械保护，可防止振

动，物理和热冲击 

 

• 良好的电气绝缘 

 

• 可防潮和防污染物 

 

• 双注射筒，用于精确

应用 

特点 

商品描述属性 1 
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RS PRO 优质的全方位易用型两件式黑色环氧树脂灌注胶设计用于通用电子应用。这种环氧灌注混合

物在电气组件周围提供硬涂层，可防止湿气，污染物，机械冲击和振动。组成这种灌注混合物的两个

组件 (树脂和硬化剂) 装在方便的双注射筒中，可插入到分配枪中。一个墨盒包含环氧树脂，另一个包

含硬化剂。内装物通过连接到枪上的混合喷嘴混合在一起。这款注射式筒可精确涂抹化合物，无任何

溢出或混乱。 

 

 

 

产品材料 环氧 
包装类型 双墨盒 
固化时间 12h 
颜色 黑色 
气味 像胺一样 
化学成分 无苯酚， 2- 苯甲胺 -1- 苯胺 
物理形式 环氧 
应用 led 应用、室外应用   

 

  

 

封装尺寸 50ml 
 

 

 

工作温度范围： -20°c 至 50°c 
最高工作温度 50°c 
最低工作温度 -20°C 

  

   

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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