
FRANÇAIS
Fiche Technique

RS PRO
RS Stock No:2041787

Code douane : 7308900000 

Hauteur 
(mm)

Diamètre 
poteau 
(mm)

Epaisseur 
Platine 
(mm)

Dimensions 
platine (mm)

Poids
(kg)

800 89 2 170 3,90

800 159 2 240 11,5

 Fabriqué en : acier inoxydable 316

 Coloris : gris

Caractéristiques :

 4 Trous de Fixations;

 Réf: BAR FIX 304 SB (en option)

 Choix des bandes réfléchissantes: Rouge, Orange, Blanc, Bleu,
Vert  (en option)

86 mm

En option:

135 mm



ENGLISH
Datasheet

RS PRO
RS Stock No:2041787

Height
(mm)

Post 
diameter 

(mm)

Post 
thickness

(mm)

Diameter of 
the plate 

(mm)

Weight
(kg)

800 89 2 170 3,90

800 159 2 240 11,5

 Made of Stainless Steel 316

 Color : Grey post

Specifications :

 4 Mounting Holes

 Ref: BAR FIX 304 SB (optional)

 Choice of reflective strips: Red, Orange, White, Blue, Blue, Green
(optional)

Customs : 7308900000 

86 mm

En option:

135 mm



ESPAÑOL
Ficha tecnica

RS PRO
RS Stock No:2041787 

Altura
(mm)

Diámetro
poste (mm)

Epesor poste 
(mm)

Diámetro
placa (mm)

Peso 
(kg)

800 89 2 170 3,90

800 159 2 240 11,5

Aduanas : 7308900000 

86 mm

En option:

135 mm



ITALIEN

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

800 89 2 170 3,90

800 159 2 240 11,5

Codice doganale : 7308900000 

Scheda tecnica

RS PRO
RS Stock No: 2041787 

• Fatto di :
• Colore :

Caratteristica :

86 mm

En option:

135 mm



DEUTSCH
Typenblatt

RS PRO
RS Stock No:2041787 

Höhe
(mm)

Pfostendurc
hmesser 

(mm)

Pfosten
dicke 
(mm)

Durchmesser 
Platte (mm)

Gewicht 
(kg)

800 89 2 170 3,90

800 159 2 240 11,5

 Hergestellt aus: Edelstahl 316

 Farbe : Grauer Pfosten

Merkmale :

 4 Befestigungslöcher

 Ref: BAR FIX 304 SB (optional)

 Auswahl an reflektierenden Streifen: Rot, Orange, Weiß, Blau,
Blau, Blau, Grün (optional)

Zoll : 7308900000 

86 mm

En option:

135 mm




