Produktdatenblatt

Technische Daten

XVBC36

Leuchtelement, Dauerlicht, blau, max. 250 V

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Harmony XVB Universal

Produkt oder Komponententyp

Typ der Anzeigeeinheit

Anzeigeleiste

Beleuchtete Einheit

Signaltyp Stetig

Montagedurchmesser 70 mm

Komponentenname XVBC

Material Polycarbonat

Lichtquelle Blau ohne Leuchtmittel
Lampentyp Gliihlampe mit BA 15d Sockel

Geschltzte LED

Nennhilfsspannung [UH,nom]

<=250V

Zusatzmerkmale

Bauweise

Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen

Verlustleistung in W

<=7TW

AnschlUsse - Klemmen

Klemmen mit Schraubklemmung : <= 1 x 1.5 mm? mit Kabelende

Nennisolationsspannung Ui

250 V gemaR IEC 60947-1

Nennspannungsgrenze 0,85-1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
Bemessungsstofspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
[Uimp]
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthdhe 63 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Montage
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen GOST
CCC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung TC
07.06.2019

ife Is On Scléngeider

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40-70 °C

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-25...50 °C, mit LED
-25...70 °C, mit Glihlampe

Schutzart gegen Stromschlag

Klasse | auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse Il auf Grundgerat entspricht IEC 61140

Schutzart (IP)

IP65 auf Befestigungsful® XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerat entspricht IEC 60529

Schutzart (NEMA)

NEMA 4X Innenraum entspricht UL 508

Vertragliche Gewabhrleistung

Periode

18 Monate




Produktdatenblatt XVBC36

Maldzeichnungen

Signalsaule ohne ,Blitz*-Entladeeinheit

Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wahlen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um
die Abmessung b zu erhalten.
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1) Basiselement XVBC21, muss separat bestellt werden
(2) Leucht- oder Akustik-Signalelement
(3) Abdeckung (im Lieferumfang des Basiselements XVBC21 enthalten)
Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente (ohne ,Blitz*) b in mm binin.
1 138 5,43
2 201 7,91
3 264 10,39
4 327 12,87
5 390 15,35




Produktdatenblatt XVBC36

Maldzeichnungen

Signalsaule mit ,Blitz*-Entladeeinheit

Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wahlen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um
die Abmessung b zu erhalten.
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(1) Basiselement XVBCO07, muss separat bestellt werden
(2) Leucht- oder Akustik-Signalelement
(3) L,Blitz“-Element, muss separat bestellt werden
Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente auller ,Blitz“-Réhre b in mm binin.
1 295 11,61
2 358 14,09
3 421 16,57
4 484 19,06
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