
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE  
ANSI Thermocouple Standard connecteur panneau 
carénage Sockets 
Types de K, J, T, E, N, R/S et B 
(Code couleur ANSI) 

  

 
 

• Douille de montage de fascia de thermocouple standard avec clip 
• Montage sur panneau 
• Accepte les connecteurs broche ronde standard 
• Clip en nylon pour rapide, simple fixation au panneau 
• Toutes les douilles de fixation de carénage sont polarisés au moyen de goupilles inégalement tailles 
• Disponibles dans les types de thermocouples K, J, T, E, N, R/S et B 
• Pour les Types K, J, T, E & N contacts sont en vrai Thermocouple alliages 
• R/S type a compenser les contacts de cuivre/cuivre nickel alliage (R ou S Type Thermocouples) 
• B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (Thermocouples de Type B) 
• Couleurs codées conformément à la spécification ANSI 
• Température max 120° C 

 
 

T/C Size  Colour Code +Positive Contact -Negative Contact Allied  RS order 
Type   (ANSI)  (alloy type)  (alloy type)  Code  Code 
 
K Standard jaune  +Nickel Chromium -Nickel Alloy  70652201 769-1381  
J Standard noir  +Iron   -Copper Nickel  70652203 769-1388 
T Standard bleu  +Copper  -Copper Nickel  70652206 769-1397 
E Standard Violet  +Nickel Chromium -Copper Nickel  70652200 769-1379 
N Standard Orange  +Nickel/Chro/Silicon -Nickel Silicon  70652202 769-1385 
R/S Standard vert  +Copper  -Copper Alloy  70652205 769-1394 
B Standard gris  +Copper  -Copper   70652199 769-1375 
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