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MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 7 KG

Potente: fornisce 11.9 J di forza d'impatto, per operazioni di scalpellatura
pesante e di demalizione

1.550 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un‘ottima
dissipazione del calore ed una maggiore durata

Elettronica a onde piene per una regolazione precisa della potenza in
base all'applicazione

Awiamento morbido, per inizio di scalpellatura preciso

Tecnologia AVS (Anti vibrazione) e impugnatura morbida sulla parte
frontale e posteriore

La modalita Soft riduce I'energia del colpo per la scalpellatura di materiali
delicati

Spia indicatore per lo stato di manutenzione
Variolock con 12 posizioni per regolare |'angolo di scalpellatura
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Potenza (W) 1550
Percussioni al minuto a pieno 2700
carico
Attacco SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s?) ~ 11.1
Peso (Kg) 7.8
Fornibile in Valigetta
Codice prodotto 4933459148
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