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CARACTERISTICA

S Luxémetro RS Pro IM720,
Indicacion de 400|X a 400000|X, i3 %

sobrecarga

Funcién de retencion
de datos

Rango automatico

Desconexion
automatica

Funcién de cero real

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Luxdmetro

Descripcioén del

El luxdmetro de bolsillo RS PRO RS Pro IM-720 es un luxémetro/pie-vela de excelente relacion
calidad-precio. Mide la luz de fuentes visibles (sol, luna o cualquier cuerpo emisor de luz) y de
fuentes fluorescentes, de haluro metalico, de sodio de alta presidon e incandescentes equipadas.

Especificaciones

Numero de modelo

Tipo de sensor

Tipo de pantalla
Caracteristicas
Disponibilidad de calibracion

Aplicaciones

Medicion de luz

IM-720
Fotodiodo

LCD de 6 digitos
Visualizacién de exceso de rango
Calibrado a lampara incandescente estandar 2856°K.

Medicion de todo el nivel de luz visible

Rango de medicién
Nivel de luz minimo
Nivel de luz maximo
Precision

Resolucion

Velocidad de medicion

Especificaciones

400Lux a 400000Lux / 40FtC a 40000FtC
400Lux

400000Lux

+3%

3Lux

2,5 veces por segundo

Fuente de alimentacion
Bateria incluida

Tipo de bateria
Duracion de la bateria

Bateria
Si

2AAA
50 horas
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Especificaciones

Dimensiones 133mm x 48mm x 23mm

Anchura 48mm

Profundidad 133mm

Altura 23mm

Peso 80g
Cumplimiento/Certificaciones EN 61340-5-1:2007
Declaraciones Certificado de conformidad RoHS
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Luxometro
Specifications:
o Display: B-digit LCD display with maximum reading of 3989
* Sensor Silicon photodiode with filter and cosine correction.
e Sampling Rate: 2.5 times per second.

Measuring Range:

Accuracy (0~500Lux):

( = 500Lux)

Angle deviation from

cosine characteristics:

Power Supply:
Battery life:
Dimension:
Weight:
Accessories:

400, 4000, 40000, 400000 Lux
40, 400, 4000,40000 Foot-candles
(1 Fe = 10.76 Lux).

+3% #+3Lux (Calibrated to standard incandescent lamp 2856°K).

+3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856°K).
8% other visible light source

30° : £2%.

B0° : +6%.

BO": £25%.

2 batteries 1.5V AAA MN2400 LRO3 AM4.
About 50 hours.

133= 48= 23 mm (L = W = H).
Approx.90g with batteries installed.
Manual, batteries and carmrying bag.
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