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Hoja de características del
producto
Características

VW3A31207
tarjeta de comunicaciones Profibus DP - 12 Mbps

Principal
Tipo de producto o componente Tarjeta de comunicación
Compatibilidad de gama Altivar 312

Altivar 312 Solar
Protocolo del puerto de comunicación Profibus DP
Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

1 conector RJ45, Modbus
1 bornero de tornillo extraíble para entradas/salidas
Bornero de tornillo, Profibus DP

Velocidad de transmisión 9600 bps, 19,2, 93,75, 187,5, 500 kbps, 1,5, 3, 6 ó 12 Mbps
Número de direcciones 1...126

Complementario
Refuerzo kit AI2 y AI3 : 2 entrada analógica

LI1...LI3 (pedido por separado)3 entrad lóg,
R2 : 1 salida de relé

Servicio de comunicación Perfil CiA 402
Mensajes a través de variables periódicas PKW
Entrada de variables periódicas: 4 PKW y 2 PZD
Salida de variables periódicas: 4 PKW y 2 PZD

Tipo de pantalla 1 LED para código de fecha de fabricación ST (estado)
1 LED

Peso del producto 0,2 kg

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0939  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

Información Logística
País de Origen Suecia

Garantía contractual
Warranty period 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6942562&lang=es-es

