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PTCP2617 v1.4 RS 136-8537

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
RS Pro High Grade Cleaning Fluid

De acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Anexo I, alterado. Regulamento (UE) n.° 2015/830 da
Comisséao de 28 de maio de 2015.

|SECQAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto RS Pro High Grade Cleaning Fluid
Numero do produto 136-8537, ZP
UFI UFI: 9QUC-NOVK-Y00H-JW3H

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagbes identificadas Agente de limpeza.
Utilizagdes desaconselhadas N&o estéo identificados usos desaconselhados.

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Fornecedor RS Components SAS
Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex
France
+34 902 100 711
soporte.tecnico@rs-components.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia +351 30880 4750 (Portugal)
+44 1235 239670

|SEC(;/'\O 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagdo (CE 1272/2008)

Perigos fisicos Aerosol 1 - H222, H229
Perigos para a satde Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304
Perigos para o ambiente Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal Perigo
Adverténcias de perigo H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agao do calor.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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Recomendagé6es de prudéncia

Contém

Recomendagdes de prudéncia
complementares

2.3. Outros perigos
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P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.

P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.

P251 Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.

P261 Evitar respirar os aerossois.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50
°C/122°F.

P501 Eliminar o conteldo/ recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

pentano, Propan-2-ol

P264 Lavar a pele contaminada cuidadosamente apdés manuseamento.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protegao/ vestuario de protegao/ protegao ocular/ protegao facial.
P304+P340 EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la
numa posigao que nao dificulte a respiragao.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P312 Caso sinta indisposigdo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/
médico.

P337+P313 Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Este produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB.

|SEC(;/'\O 3: Composigao/informagdo sobre os componentes

3.2. Misturas
pentano 60-100%
Numero CAS: 109-66-0 Numero CE: 203-692-4 Numero de registo REACH: 01-
2119459286-30-XXXX
Classificagdo
Flam. Lig. 2 - H225
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411
Propan-2-ol 10-30%

Numero CAS: 67-63-0

Numero CE: 200-661-7 Numero de registo REACH: 01-

2119457558-25-XXXX

Classificagdo
Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336
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Carbon Dioxide

Numero CAS: 124-38-9

1-5%

Classificagdo

Press. Gas (Comp.) - H280

O texto integral de todas as adverténcias de perigo encontra-se na secgao 16.

|SECQAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigdo das medidas de primeiros socorros

Informacgdes gerais

Inalagao

Ingestédo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

Prote¢éo das pessoas que

Consulte um médico caso se mantenha algum desconforto. Mostrar esta ficha de dados de
seguranga ao pessoal médico.

Deslocar a pessoa afetada para uma zona ao ar livre e manté-la quente e em repouso numa
posi¢ao que nao dificulte a respiragdo. Manter as vias respiratorias desobstruidas.
Desapertar roupa apertada, como colarinhos, gravatas ou cintos. Em caso de dificuldade
respiratoria, o pessoal devidamente formado pode assistir a pessoa afetada administrando-
Ihe oxigénio. Consulte um médico. Colocar a pessoa inconsciente de lado, na posigéo lateral
de seguranga, para permitir a respiragao.

Enxaguar bem a boca com agua. Dar a beber alguns pequenos copos de agua ou de leite.
Impedir que a pessoa afetada se sinta maldisposta, pois o vomito pode ser perigoso. Nunca
administrar nada pela boca a pessoas inconscientes. Colocar a pessoa inconsciente de lado,
na posic¢ao lateral de seguranga, para permitir a respiragdo. Manter a pessoa afetada sob
observagdo. Consulte um médico se os sintomas forem graves ou persistirem.

Enxaguar com agua.

Enxaguar com agua. Nao esfregar o olho. Retirar eventuais lentes de contacto e abrir bem as
palpebras. Consulte um médico caso se mantenha algum desconforto.

As pessoas que prestam os primeiros socorros devem usar equipamento de protegao

prestam os primeiros socorros adequado durante qualquer salvamento.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Informagdes gerais

Inalagéo

Ingestédo

Contacto com a pele

Contacto com os olhos

A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentragdo e a duracdo da
exposigao.

Uma exposigao unica pode provocar os seguintes efeitos adversos: Dor de cabega. Nauseas,
vémitos. Depressao do sistema nervoso central. Sonoléncia, tonturas, desorientagao,
vertigens. Efeito narcético.

Devido ao reduzido tamanho da embalagem, o risco de contacto com os olhos € minimo.
Perigo de aspiragdo em caso de ingestao. A entrada nos pulmdes apds a ingestdo ou o
vémito pode provocar pneumonia quimica.

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposigao repetida.

Irritante para os olhos.

4 3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas para o médico

Tratar os sintomas.

|SECQAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢gédo
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Meios adequados de extingdo O produto é inflamével. Extinguir com espuma resistente ao alcool, diéxido de carbono, pé

Meios inadequados de
extincao

quimico seco ou névoa de agua. Utilizar os meios de combate a incéndios adequados para o
fogo circundante.

Nao utilizar jato de agua para a extingéo, pois este pode fazer alastrar o incéndio.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos

Produtos de combustao
perigosos

Os recipientes podem rebentar violentamente ou explodir quando aquecidos devido a
acumulacao excessiva de pressdo. Em incéndios, os recipientes de aerossois podem ser
impelidos a alta velocidade quando rebentam. Em caso de rotura de latas de aerossodis, deve
tomar-se cuidado com a fuga rapida do contetdo sob presséo e do propulsor. Os vapores
podem formar misturas explosivas com o ar.

Os produtos de decomposigéo térmica ou de combustdo podem incluir as seguintes
substancias: Gases ou vapores nocivos.

5.3. Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas de protegdo no
combate a incéndios

Equipamento de protegao
especial para as pessoas
envolvidas no combate a

incéndios

Evitar respirar gases ou vapores do incéndio. Evacuar a zona. Conservar-se a montante da
diregcao do vento para evitar a inalagao de gases, vapores e fumos. Ventilar as areas
confinadas antes de entrar. Arrefecer os recipientes expostos ao calor com agua pulverizada
e retira-los da area do incéndio, se o puder fazer sem risco. Arrefecer com agua os
recipientes expostos a chamas até bastante depois de o incéndio estar extinto. Caso uma
fuga ou derrame nao se tenha inflamado, utilizar agua pulverizada para dispersar os vapores
e proteger o pessoal que esta a conter a fuga. Evitar a descarga para o ambiente aquatico.
Controlar a agua de escoamento confinando-a e mantendo-a afastada de esgotos e cursos
de agua. Em caso de risco de poluigao da agua, notificar as autoridades competentes.

Utilizar aparelho respiratorio autbnomo com pressao positiva (ex.: ARICA com pressao
positiva) e vestuario de protegdo adequado. O vestuario para as pessoas envolvidas no
combate a incéndios em conformidade com a Norma Europeia EN 469 (incluindo capacetes,
botas protetoras e luvas) proporciona um nivel basico de protegéo no caso de incidentes
quimicos.

|SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia

Precaugdes individuais

Usar o vestuario de protecéo descrito na Secgéo 8 desta ficha de dados de seguranga. Nao
deve ser tomada qualquer medida sem a formagao adequada ou se a agao envolver algum
risco pessoal. Ndo tocar ou caminhar sobre o material derramado. Evacuar a zona. Risco de
explos&o. Proporcionar ventilagdo adequada. E proibido fumar, fazer faiscas ou chamas ou
manter outras fontes de igni¢do na proximidade do derrame. Retirar imediatamente qualquer
vestuario que fique contaminado.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Precaugdes a nivel ambiental

Evitar descargas para canalizagdes, cursos de agua ou para o solo. Evitar a descarga para o
ambiente aquatico.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
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Usar o vestuario de protecéo descrito na Secc¢éo 8 desta ficha de dados de seguranca.
Limpar imediatamente os derrames e eliminar os residuos com segurancga. Eliminar todas as
fontes de ignicéo se tal puder ser feito em seguranga. E proibido fumar, fazer faiscas ou
chamas ou manter outras fontes de ignigdo na proximidade do derrame. Em condigbes
normais de manuseamento e armazenagem, € improvavel que ocorram derrames dos
recipientes de aerossois. Em caso de rotura de latas de aerossois, deve tomar-se cuidado
com a fuga rapida do conteudo sob presséo e do propulsor. Derrames Pequenos: Limpar
com um pano absorvente e eliminar os residuos com seguranga. Derrames Grandes: Se o
produto for soluvel em agua, diluir o derrame com agua e limpa-lo. Em alternativa, ou se o
produto nado for solivel em agua, absorver o derrame com um material inerte e seco e coloca-
lo num recipiente para eliminagéo de residuos adequado. Lavar a area contaminada com
muita agua. Lavar cuidadosamente apos lidar com um derrame. Perigoso para o ambiente.
N&o deitar os residuos no esgoto. Para obter informagdes sobre eliminagdo de residuos, ver
Secgédo 13.

6.4. Remissdo para outras secgoes

Remissao para outras
secgoes

Para obter informagdes sobre protecéo individual, ver Secgdo 8. Ver a Secgéo 11 para mais
informacgdes sobre os perigos para a saude. Ver Secgao 12 para mais informagées sobre os
perigos para o ambiente. Para obter informagdes sobre eliminagéo de residuos, ver Secgao
13.

|SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugbes para um manuseamento seguro

Precaugdes de utilizagédo

Recomendacgdes de ordem
geral sobre higiene no local
de trabalho

Ler e cumprir as recomendagdes do fabricante. Usar o vestuario de protegéo descrito na
Seccéo 8 desta ficha de dados de seguranga. Manter afastado de alimentos e bebidas,
incluindo os dos animais. Evitar a exposi¢édo de recipientes de aerossdis a temperaturas
elevadas ou a luz solar direta. O produto é inflamavel. Manter afastado do calor, superficies
quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Ndo fumar. Nao manuseie o
produto antes de ter lido e percebido todas as precaucgdes de seguranga. Ndo manusear
embalagens quebradas sem equipamento de protecédo. N&o reutilizar recipientes vazios. Ndo
pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢cdo. Nao furar ou queimar, mesmo apos
utilizacdo. Os aerossois evaporam e arrefecem rapidamente, podendo provocar queimaduras
causadas pelo frio ou ulceragdes se entrarem em contacto com a pele. Evitar o contacto com
os olhos. Evitar a inalagédo de vapores e aerossois/névoas.

Lavar imediatamente se a pele ficar contaminada. Retirar a roupa contaminada. Lavar a
roupa contaminada antes de a voltar a usar.

7.2. Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Precaugdes de armazenagem Armazenar longe de materiais incompativeis (ver Seccao 10). Manter afastado de materiais

Classe de armazenagem

comburentes, calor e chamas. Conservar unicamente no recipiente de origem. Conservar em
recipiente bem fechado, em lugar fresco e bem ventilado. Manter os recipientes na vertical.
Proteger os recipientes de danos. Manter ao abrigo da luz solar. Nao armazenar perto de
fontes de calor ou expor a temperaturas elevadas. Nao expor a temperaturas superiores a 50
°C/122°F.

Armazenagem adequada a materiais perigosos diversos.

7.3. Utilizagao(des) final(is) especifica(s)

Utilizagbes finais especificas

As utilizagdes identificadas para este produto sdo detalhadas na Secgao 1.2.

|SECQAO 8: Controlo da exposig¢ao/protecéo individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposigao profissional
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pentano
Limite de exposig¢éo a longo prazo (TWA 8 horas): 1000 ppm 3000 mg/m?
Carbon Dioxide

Limite de exposigcéo a longo prazo (TWA 8 horas): 5000 ppm 9000 mg/m?

8.2. Controlo da exposi¢io

Equipamento de protegao

@
=

Controlos técnicos adequados Proporcionar ventilagéo geral adequada e ventilagdo local com exaustores. Garantir que o
sistema de ventilagéo é regularmente sujeito a manutengao e testes. Uma boa ventilagao
geral deve ser adequada para controlas a exposi¢ao dos trabalhadores aos contaminantes no
ar. Cumprir os eventuais limites de exposigao profissional relativos ao produto ou aos seus

componentes.

Protegao ocular/facial Usar 6culos de seguranga quimica herméticos ou escudo facial. Caso exista perigo de
inalagdo, pode em vez destes ser necessario um aparelho respiratério com pega facial
completa.

Proteg¢édo das méaos Nao é recomendada qualquer protecao especifica das maos. Evitar o contacto com a pele.

Prote¢do de outras partes da Usar vestuario de prote¢cdo adequado para evitar o contacto repetido ou prolongado com a
pele e do corpo pele.

Medidas de higiene Lavar apés a utilizagao e antes de comer, fumar e ir a casa de banho. Nao comer, beber ou
fumar durante a utilizagéo deste produto.

Protegao respiratéria Garantir que todo o equipamento de protegéo respiratoria se adequa a utilizagao pretendida e
apresenta a marcacgao "CE". Verificar se o0 aparelho de protegao respiratéria se ajusta
hermeticamente e se o filtro é trocado com regularidade. Os cartuchos de filtros de gas e
combinados devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 14387. Os aparelhos
de protecao respiratéria de peca facial completa com cartuchos de filtros substituiveis devem
estar em conformidade com a Norma Europeia EN 136. Os aparelhos de protegao
respiratoria de meia-mascara e quartos de mascara com cartuchos de filtros substituiveis
devem estar em conformidade com a Norma Europeia EN 140.

Controlo da exposigéo Manter o recipiente hermeticamente fechado quando néo estiver a ser utilizado. As emissées

ambiental provenientes da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para
garantir que estao conforme as exigéncias da legislacdo de prote¢cado ambiental. Nalguns
casos, serao necessarios purificadores de fumos, filtros ou modificagbes técnicas do
equipamento para reduzir as emissdes para niveis aceitaveis.

|SECQAO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto Liquido.

Cor Incolor.

Odor Caracteristico.
pH Nao disponivel.
Ponto de fuséo Nao disponivel.
Ponto de ebuli¢éo inicial e Nao disponivel.

intervalo de ebulicdo
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Ponto de inflamagéo
Taxa de evaporagéo
Inflamabilidade (sélido, gas)

Limites superior/inferior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Presséo de vapor
Densidade de vapor
Densidade aparente
Solubilidade(s)

Coeficiente de partigio
Temperatura de autoigni¢gdo

Temperatura de
decomposicéo

Viscosidade
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2. Outras informagdes

Revisao: 0.2
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< -45°C/-49°F
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.
Nao disponivel.
0.63 kgl/l

Nao disponivel.
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

N&o considerado explosivo.

N&o cumpre os critérios de classificagdo como comburente.

|SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Consultar as outras subsecgdes desta secgdo para obter mais detalhes.

10.2. Estabilidade quimica
Estabilidade

Estavel a temperatura ambiente normal e quando utilizado da forma recomendada. Estavel
nas condi¢cdes de armazenagem prescritas.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Possibilidade de rea¢oes
perigosas

Os seguintes materiais podem reagir fortemente com o produto: Agentes comburentes.

10.4. Condigdes a evitar

Evitar a exposicao de recipientes de aerossois a temperaturas elevadas ou a luz solar direta.
Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agédo do calor.

Condigbes a evitar

10.5. Materiais incompativeis

Materiais a evitar Nenhum material ou grupo de materiais especifico tem probabilidade de reagir com o produto

e gerar situagdes perigosas.

10.6. Produtos de decomposic¢éo perigosos

Produtos de decomposigao
perigosos

Nao se decompde quando utilizado e armazenado da forma recomendada. Os produtos de
decomposicao térmica ou de combustdo podem incluir as seguintes substancias: Gases ou
vapores nocivos.

|SEC(;/'\O 11: Informagao toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos
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Toxicidade aguda - via oral

Notas (DLso por via oral) Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sédo preenchidos.

Toxicidade aguda — via cuténea

Notas (DLso por via cutdanea) Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Toxicidade aguda - via inalatoria

Notas (CLso por via inalatéria) Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Corrosaolirritagéo cutanea

Dados obtidos em animais Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndao sdo preenchidos.

Lesdes oculares graves/irritagéo ocular

Lesbes oculares Provoca irritagao ocular grave.
graves/irritagéo ocular

Sensibilizag¢ao respiratéria

Sensibilizagao respiratéria Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sdo preenchidos.

Sensibilizagdo cutanea

Sensibilizagado cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Genotoxicidade - in vitro Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

Carcinogenicidade

Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
Carcinogenicidade CIIC Nenhum dos ingredientes consta da lista ou esta isento de listagem.

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade reprodutiva - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sado preenchidos.
fertilidade

Toxicidade reprodutiva - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sédo preenchidos.
desenvolvimento

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgdos-alvo STOT SE 3 - H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
especificos (STOT) -
exposigao Unica

Orgaos-alvo Sistema nervoso central

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢ao repetida

Toxicidade para 6rgdos-alvo  N&o classificado como substancia toxica para 6rgdos-alvo especificos apds exposicao
especificos (STOT) - repetida.
exposicao repetida

Perigo de aspiragdo

Perigo de aspiragéo Asp. Tox. 1 - H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratérias. Se o
vémito de material contendo solventes atingir os pulmdes, pode provocar pneumonia.

Informacgdes gerais A gravidade dos sintomas descritos varia consoante a concentragéo e a duragéo da
exposigao.
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Inalagéo

Ingestao

Contacto com a pele
Contacto com os olhos
Via de exposi¢do

Orgaos-alvo
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Uma exposic¢ao unica pode provocar os seguintes efeitos adversos: Dor de cabega. Nauseas,
vémitos. Depressao do sistema nervoso central. Sonoléncia, tonturas, desorientagao,
vertigens. Efeito narcético.

Devido ao reduzido tamanho da embalagem, o risco de contacto com os olhos € minimo.
Perigo de aspiragdo em caso de ingestdo. A entrada nos pulmdes apds a ingestdo ou o
vémito pode provocar pneumonia quimica.

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposigao repetida.
Irritante para os olhos.
Ingestéo Inalagao Contacto com a pele e/ou os olhos

Sistema nervoso central

|SECGAO 12: Informago Ecolégica

12.1. Toxicidade

Toxicidade

Aquatic Chronic 2 - H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e
degradabilidade

A degradabilidade do produto é desconhecida.

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Potencial de bioacumulagio
Coeficiente de partigdo

12.4. Mobilidade no solo
Mobilidade

Nao estao disponiveis dados de bioacumulagéo.

Nao disponivel.

O produto contém compostos organicos volateis (COV) que se evaporam facilmente de todas
as superficies.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos

Nenhum conhecido.

|SECQAO 13: Consideragées relativas a eliminagéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Informacgdes gerais

Métodos de eliminagao

A geracgdao de residuos deve ser minimizada ou evitada sempre que possivel. Reutilizar ou
reciclar os produtos sempre que possivel. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente
sem tomar as precaugdes de seguranga devidas. Ao manusear residuos, deve ter-se em
consideragéo as precaugoes de segurancga aplicaveis ao manuseamento do produto. Ha que
ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que nao tenham sido cuidadosamente
limpos ou lavados. Os recipientes vazios ou os revestimentos internos podem reter alguns
residuos do produto, sendo assim potencialmente perigosos.

Nao deitar os residuos no esgoto. Os recipientes vazios ndo podem ser perfurados ou
incinerados devido ao risco de explosao. Eliminar os produtos excedentes e os que nao
podem ser reciclados através de uma entidade de tratamento de residuos autorizada. Os
residuos, produtos residuais, recipientes vazios, vestuario de trabalho eliminado e materiais
de limpeza contaminados devem ser recolhidos em recipientes préprios rotulados com o
respetivo conteudo.

|SECQAO 14: Informagdes relativas ao transporte
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Data de revisao: 15/11/2019

Gerais

14.1. Nimero ONU
N.° ONU (ADR/RID)

N.° ONU (IMDG)
N.° ONU (ICAO)
N.° ONU (ADN)

Revisao: 0.2

RS Pro High Grade Cleaning Fluid

Para obter informagdes sobre embalagem de quantidades limitadas/cargas limitadas,
consultar a documentagdo modal relevante utilizando os dados indicados nesta seccéo.

1950
1950
1950
1950

14.2. Designacgéao oficial de transporte da ONU

Designagéo oficial de
transporte (ADR/RID)

Designagéo oficial de
transporte (IMDG)

Designacéo oficial de
transporte (ICAO)

Designacéo oficial de
transporte (ADN)

AEROSOLS

AEROSOLS (CONTAINS pentane)

AEROSOLS

AEROSOLS

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe ADR/RID

Cébdigo de classificagdo
ADR/RID

Etiqueta ADR/RID
Classe IMDG
Classe/divisdo ICAO
Classe ADN

Etiquetas de transporte

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem
ADR/RID

Grupo de embalagem IMDG
Grupo de embalagem ICAO
Grupo de embalagem ADN

14.5. Perigos para o ambiente

2.1

5F

2.1
2.1
2.1
2.1

None

None
None

None

Substancia perigosa para o ambiente/poluente marinho

14.6. Precaugbes especiais para o utilizador
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Data de revisao: 15/11/2019 Revisao: 0.2

RS Pro High Grade Cleaning Fluid

Transportar sempre em recipientes fechados, presos e na vertical. Garantir que as pessoas que transportam o produto
sabem como agir na eventualidade de um acidente ou de um derrame.

EmS F-D, S-U
Categoria de transporte ADR 2
Cédigo de restricdo em taneis (D)

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengédo MARPOL e o Cédigo IBC

Transporte a granel em Nao aplicavel.
conformidade com o anexo Il

da Convengao Marpol 73/78 e

o Caédigo IBC

|SECCAO 156: Informagé&o sobre regulamentagao

15.1. Regulamentagéol/legislagéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranga e ambiente

Legislagéo da UE Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro
de 2006 relativo ao registo, avaliagdo, autorizacao e restrigdo dos produtos quimicos (na
ultima redacéo que lhe foi dada).

Regulamento (UE) n.° 2015/830 da Comissao de 28 de maio de 2015.

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro
de 2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas (na
ultima redacéo que lhe foi dada).

Diretiva 75/324/CEE do Conselho, de 20 de maio de 1975, relativa a aproximagéo das
legislagbes dos Estados-Membros respeitantes as embalagens aerossois (na ultima redagao
que lhe foi dada).

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagao da seguranga quimica.

Inventarios

UE (EINECS/ELINCS)
Nenhum dos ingredientes consta da lista ou esta isento de listagem.

|SECGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e siglas ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
utilizadas na ficha de dados  Estrada.
de seguranga ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via

Navegavel Interior.

RID: Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias
Perigosas.

IATA: Associacao Internacional de Transporte Aéreo.

ICAO: Instrugdes Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por Via
Aérea.

IMDG: Cddigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas.
CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Estimativa da toxicidade aguda.

CL50: Concentragéo letal para 50 % de uma populagao de teste.

DL50: Dose letal para 50 % de uma populagado de teste (dose letal mediana).

CEso: A concentragao efectiva de substancia que causa 50% da resposta maxima.
PBT: Substancia Persistente, Bioacumulavel e Toxica.

mPmB: Muito Persistente e Muito Bioacumulavel.
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Data de revisao: 15/11/2019 Revisao: 0.2

RS Pro High Grade Cleaning Fluid

Abreviaturas e siglas Aerosol = Aerossol
relevantes para a Eye Irrit. = Irritagdo ocular
classificagédo STOT SE = Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposi¢ao unica

Aquatic Chronic = Perigoso para o ambiente aquatico (toxicidade aguda)

Procedimentos de Asp. Tox. 1 - H304: STOT SE 3 - H336: Eye Irrit. 2 - H319: : Método de calculo. Aquatic
classificagdo de acordo com o Chronic 2 - H411: : Método de calculo. Aerosol 1 - H222, H229: : Parecer dos peritos.
Regulamento (CE) n.°

1272/2008

Recomendacgdes acerca da Este material s6 deve ser utilizado por pessoal com a devida formagao.
formagao

Publicado por Emily Kirk

Data de revisédo 15/11/2019

Revisdo 0.2

Numero da FDS 1441

Adverténcias de perigo na H222 Aerossol extremamente inflamavel.
totalidade H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H229 Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a agédo do calor.
H280 Contém gas sob presséo; risco de exploséo sob a agéo do calor.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragédo nas vias respiratorias.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H411 Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Estas informagdes relacionam-se apenas com o material especifico designado e ndo podem ser validas para este material
utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo. Tanto quanto € do conhecimento e
convicgao da empresa, estas informagdes sdo exatas e fiaveis a data indicada. Contudo, ndo asseguramos, garantimos ou
declaramos a sua exatidao, fiabilidade ou integralidade. E da responsabilidade do utilizador final assegurar-se de que esta
informacao é adequada a sua utilizagdo em particular.
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