PRO

Datenblatt
RS PRO 15 ml, ZentrifugenrOhrchen mit Konusboden, p

Best.-Nr.: 179-3705

Abstufungsbereich Boden: 0,1 bis

1 ml Abstufungsintervall Boden:

0,1 ml Abstufungsbereich Réhre:

1,5 bis 14,5 ml, Abstufungsbereich
Rohr: 0,5 ml, Autoklavierbar: bei

121 °C

Gefrierbar: -45 °C

Maximale RCF: 9000 xg
Abmessungen Rohr: 17 D x 121 L mm
Leistung: Dnase/Rnase-frei

Nicht pyrogen < 0,25 EU/mI FDA-Zulassung

——
-t
-
g
—
-
-
-
i
-
-
-
i

* Diese Rohre mit Konusboden bestehen aus ultraklarem Polypropylen
* Kappenmaterial: HDPE

* Auslaufsicher
* WeilRe aufgedruckte Abstufungen mit grof3em weil3en Markierungsstreifen zur Beschriftung

Kat.- Nr. Flach Stecker Packung Sterilitat
179-3704 Flach Stecker 10er-Packung EO
179-3705 Flach Stecker 10er-Packung EO

rspro.com
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