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Eliwell rénove ses contréleurs pour unités frigorifiques statiques et/ou pour le
mode « chaud ».
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Flexibilité et facilité d'utilisation

e 5 modeles permettent de couvrir toute la gamme des comptoirs statiques et
ventilés

* Menu simple et intuitif pour un apprentissage rapide

* Chaque modeéle comprend 4 configurations sélectionnables par paramétre, ce qui
permet une installation rapide

* Rétablissement rapide de la configuration prédéfinie du contréleur

e Afficheur avec grands chiffres et icones colorées, pour une compréhension
facilitée de I'état de fonctionnement

* Nouvelle Unicard USB pour une personnalisation rapide et simple de I'installation
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DESCRIPTION
+ SIMPLICITE D'INSTALLATION
Tous les modeles sont alimentés a 230V~. Les modeéles IDPlus AFFICHEUR
961/971/974 sont équipés en série d'un relais de 2 HP relay. * @
CHAUD/FROID ' , ' IDPlus 902
Les nouveaux contréleurs de la série IDPlus 902 et 961 sont des dispositifs | ,‘ ' (=) IDPlus 961
de nouvelle génération a un pointd'intervention en mesure de fonctionner 2

aussi bien pour des applications en mode « chaud » que pour des unités )
frigorifiques statiques a température normale (supérieure a 0°C).

= o) |
FROID £ ,' , ,“ IDPlus 971
Les contréleurs de la série IDPlus 971 sont des dispositifs indiqués pour aap’ - IDPlus 974
les unités frigorifiques statiques a température normale et négative. ' " ,ﬁUX IDPlus 978

Les contréleurs de la série IDPlus 974 peuvent étre adaptés aux les - a .=
unités frigorifiques statiques et ventilée a température négative.

Les contrdleurs de la série IDPlus 978 peuvent étre adaptés aux

monoblocs de petites et moyennes dimensions,

Modéle Application Familles Remplacées Codes Remplacés
IDPlus 902 Chaud/Froid IC201/1C202/1D261 (8A) IEY 1 16160, 16T
IDPlus 961 Chaud/Froid ID961 (1HP et 2HP) ID11..., ID16..., ID17...
IDPlus 971 Froid ID961A/ID?70/1D971 IDTA..; ID1B....; ID12..., ID22..., 1D28...; |D29...
IDPlus 974 Froid D974 ID23...,I1D2C..., ID2E...
IDPlus 978 Froid ID975 ID24...
DONNEES TECHNIQUES* UNICARD USB

Protection frontale: IP&5 . S
Dimensions: frontal 74x32mm, profondeur 52mm 8 UN'C.ARD USB, Reme telecﬂhargement{cll'n‘ar’gz.ament dee.‘.
Mortage: S painean(Eou THET mm) paramétres dles instruments. G.race a éa ﬂexnb|l|ter, il es?c F}ossnble

. . 12~/ £10% 50/60Hz de personnaliser de facon rapide et simple les dispositifs en
Alimentation: 230V~ +10% 50/60Hz réduisant ainsi le nombre de modéles nécessaires pour satisfaire
Consommation: 3W max. les différentes installations.

1 PTC/NTC/PT1000 (IDPlus 902/961) ou UNICARD USB permet d'alimenter 'instrument directement:
2 PTC/NTC/PT1000 (IDPlus 971/974/978)

Entrées Configurables: 1 numérique ou analogique (PTC/NTC/PT1000)

Entrées Analogiques:

1) Alimentation de banc:

z s 1 entrées Numériques configurables su TTL
Entrées Numériques: 2 o2

(IDPlus 971/974/978) mE———
Sorties Numeériques:
IDPlus 902: 1 SPDT 2HP 8(4)A 250V~ alimentation Unicard Instrument
IDPlus 961: 1 SPST 2HP 12(12)A 250V~ =
IDPlus 971: | SPDT VHP 8(4)A 250V~ 2) Alimentation de terrain:

" 1 SPST 2HP 12(12)A 250V~
1 SPDT ¥:HP 8(4)A 250V~
IDPlus 974: 1 SPST 2HP 12(12)A 250V~
1 SPST 5A 250V~
1 SPDT ¥%HP 8(4)A 250V~ Unicard Instrument alimentation
1 SPST SA 250V~ de instrument
1 SPST 2HP 10(6)A 250V~
1 SPST 5A 250V~

IDPlus 978:

Afficheur / Icones: 3 chiffres + signe / 8 icones colorées SeTTTeTIIEIo
Port TTL pour connexion a la Copy Card,
Connexion: a la Unicard USB ou au systéme de alimentation Unicard Contréleur
contrble TelevisSystem/ModBus de Unicard
* sonde NTC:-50,0...110,0°C T = — T
Plage de visualisation:  * sonde PTC: -55,0...140,0°C Hiveall se résacve ls divit d'apporter des modifications

« sonde PT1000: -55,0...150,0°C a ses instruments sans aucun preavis.

Eliwell France

310, boulevard Charles de Gaulle
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Téléphone : +33(0) 14147 71 71
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www.eliwell.fr
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