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Graues PVC-Kabel der Kat. 5e 

von RS Pro, U/UTP, 305 m, 
nicht abgeschlossen/nicht 

abgeschlossen                                     

RS Best.-Nr. 557-470             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Verbessertes, 
leistungsstarkes 
Cat5e-Kabel für 
LAN-Anwendungen 

 

• Entwickelt für 
robuste Leistung 

 

• Sorgen Sie für 
optimale Bandbreite 

 

• Unterstützt 
horizontale 
Netzwerkanwendung
en bis zu 100 m 

 

• Das Kabel wird auf 
einer Rolle von 305 
Metern geliefert 

 

• Erfüllt den 
technischen 
Standard und bietet 
eine 
Kommunikationsges
chwindigkeit von 
1000 Megabit (1 
Gigabit) 

 

 

MERKMALE 
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Die Kategorie-5e-Kabel von RS PRO wurden für ausgezeichnete Leistung in Hochgeschwindigkeits-
Netzwerkanwendungen entwickelt. Dieses Cat5e-Kabel übertrifft die angegebene Mindestleistung 
und verhindert Übersprechen hilft dabei, Daten sicher zu halten  

 

 

 

 

Anzahl der Litzen  1 

Leiterlitzentyp Fest 

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Nicht abgeschlossen 

Steckverbindertyp Nicht abgeschlossen/Nicht abgeschlossen 

Abschirmungstyp U/UTP 

Material der äußeren Ummantelung PVC 

Mantelfarbe Grau 

Leitermaterial  Kupferfett   

Isolatormaterial HDPE   

Anwendung 
Laptop, PC, Modem, Router, Switch, Telefon, IP-
Kamera 

      

 

 

Kapazität ≤1600 pF/km 

Dämpfung   40 dB 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Länge 305m     

Außendurchmesser  5mm   

Mantelstärke 0.50mm     

Isolatordurchmesser 0.88mm +/-0.02        

American Wire Gauge 24AWG  

Querschnittsfläche 0.2mm2 

Größe der Litzen 24AWG 

Aderlitzen 1/24mm  

   

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863                          

Normen erfüllt  ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, IEC 61156-5, EN 
50288-3-1, ISO/IEC 11801 2. Ausgabe, RoHS-
konform    

        

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 


