Digitales Thermometer E‘Elﬂg

MERKMALE

. Digitales LCD-Thermometer

igitale Anzeige von ..

Temperatur, Zeit, von RS Pro fur Wand-

Tag und Datum . .
/Tischeinsatz

Alarm- und
Countdown-
Funktion

Kalender mit
Tagesanzeige

Genaues Ergebnis

Uhr (kann zwischen
12- und 24-Stunden-
Format
umgeschaltet
werden)

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Digitales Thermometer =

Produktbeschreibung

Dieses RS Pro Digitalthermometer verfligt Gber einen Takt mit Alarm- und Countdown-Funktion. Er
verflgt Uber eine auswahlbare Anzeige von °C/°F, sodass Sie zwischen Celsius und Fahrenheit
wechseln kdnnen, mit Temperaturbereichen von 0 bis +50 °C. Dieses digitale Thermometer kann SIT
auf einer Oberflache fur eine einfache Betrachtung oder an einer Wand montiert werden. Ein digitales
Thermometer kann die Temperatur auf einen Dezimalpunkt statt auf eine ganze Zahl messen, was
bedeutet, dass die Ergebnisse genauer sind.

Allgemeine

Thermometertyp Tragbar

Anzahl der Temperatureingénge 1

Absolute maximale o
Temperaturmessung 50°C
Temperaturskala Celsius/Fahrenheit
Anzeigetyp LCD
Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C.

Nahrungsmittelindustrie, Hygieneprifung, industrielle
Wartung, Heizung und Liftung, wissenschaftliche

Anwendungen Forschung, medizinische Prufung, allgemeine
Temperaturiiberwachung

Elektrische

Batterietyp Knopfzelle CR2032
Abmessungen 111 mm x 54,5 mm x 17 mm
Lange 111mm
Breite 54.5mm
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Digitales Thermometer

Hohe

Zulassungen

17 mm

Konformitéat/Zertifizierung

Ahnliche Produkte

CE, EN 61340, RoHS-Konformitatszertifikat

Best.-Nr. | Marke Produktname | Thermometertyp | Absolute maximale | Sondentyp
Temperaturmessung
123-3216 | RS Digitales Tragbar +1300 °C, +1999 °F K
PRO. Thermometer
zur
Datenerfassung
von RS52
123-3217 | RS Digitales Tragbar +1372 °C, +2501 °F J, K
PRO. Thermometer
RS53-II zur
Datenerfassung
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