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Serie MCZ
MCZ PT100/3 CLP 0...200C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

 
Tipo MCZ PT100/3 CLP 0...200C
Nr.Cat. 8473010000
Versione Serie MCZ, Convertitore RTD
GTIN (EAN) 4032248058280
CPZ 10 pz.
 

 

 

Convertitori di segnali PT100 alimentati da loop di
corrente in uscita in 3 diversi design
I convertitori di segnali progettati per un campo di
temperatura specifico sono indicati per
il collegamento di sensori PT100 a 2 e 3 conduttori. Sul
lato di uscita è presente
un segnale da 4...20 mA con alimentazione a loop.
Ciò significa che l'interfaccia di controllo analogica attiva
alimenta il convertitore di segnali. 
I convertitori di segnali, che possono essere montati su
guida TS35, offrono
elevata precisione e linearità.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=it_DE&ObjectID=8473010000
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Dimensioni e peso
 
Lunghezza 91 mm   Larghezza 6 mm
Profondità 63,2 mm   Peso netto 29,7 g
 

Temperature
 
Temperatura d'esercizio -25 °C...+50 °C   Temperatura di magazzinaggio -25 °C...+85 °C
 

Probabilità di guasto
 
MTTF 1.068 Years    
 

Ingresso
 
Alimentazione sensori

0,8 mA / 9…30 V DC
  Tensione di alimentazione max. 30 V/ min. 9 V + (20

mA x RL)
Numero di ingressi 1   Campo d'ingresso temperatura 0...200 °C
Sensore PT100/2-3 conduttori

(secondo IEC 751)
   

 

Uscita
 
Numero di uscite 1   Resistenza di carico corrente, max. ≤ 600 Ω
Corrente d'uscita 4...20 mA (loop di

corrente)
   

 

Indicazioni generali
 
Coefficiente di temperatura max. ± 250 ppm/K   Configurazione nessuna
Guida di supporto

TS 35
  Ingressoscita PT100/ 4...20 mA (loop di

corrente)
Linearità

Sì
  Precisione tip. 0,2 %, max. 0,5 % del

valore di f. s.
Separazione galvanica senza separazione   Tempo di risposta di soglia 10 ms
Tensione di alimentazione max. 30 V/ min. 9 V + (20

mA x RL)
  Tipo di collegamento Collegamento a molla

autobloccante
 

Coordinazione di isolamento
 
Norme DIN EN 50178, DIN EN

61000-4-2
  Norme EMC

EN 61000-6
Separazione galvanica senza separazione    
 

Classificazioni
 
ETIM 3.0 EC001774   UNSPSC 30-21-18-01
eClass 5.1 27-20-02-06   eClass 6.2 27-20-02-06
eClass 7.1 27-20-02-06    
 

Note dei prodotti
 
Avvertenza Accessori Collegamenti trasversali per alimentazioni e marcatori: fare riferimento agli accessori
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Approvazioni
 
Approvazioni

   
ROHS Conforme
 

Downloads
 
Etichetta allegata instruction sheet.pdf
Dichiarazione di conformità Declaration of Conformity.pdf
Modello 3D
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/PDF/IS_MCZ_PT100-3_CLP_Print.pdf
http://catalog.weidmueller.com/assets/PDF/K171_06_09.pdf
http://catalog.weidmueller.com/procat/PartServerForm.jsp?partNumber=8473010000
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Simbolo elettrico

dimensioni


