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Auszug aus dem Online-
Katalog

 

PI-EX-NAM/RNO-NE
Artikelnummer: 2835341

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2835341

 

 
Ex-i Binär Eingang: NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von
Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Binärsignale
werden in den sicheren Bereich übertragen. Relais-Ausgang
(Schließer), Leitungsfehlererkennung. Galvanische 3-Wege Trennung.

 

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN) 4017918178468

Verkaufsgruppe H703

VPE 1 stk.

Zolltarif 85437090

Gewicht/Stück 0,0993 KG

Katalogseitenangabe Seite 458 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
02.04.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Messeingang

Leerlaufspannung 8,2 V DC ±10 %

Schaltpunkte (bedämpft) < 1,2 mA (sperrend)

Schaltpunkte (unbedämpft) > 2,1 mA (leitend)
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Messausgang

Schaltausgang Relaisausgang

Konfigurierbar/Programmierbar invertierbar über Schiebeschalter

Kontaktausführung Schließer

Kontaktmaterial AgSnO, hartvergoldet

Grenzdauerstrom 1 A (30 V DC)

0,5 A (125 V AC)

min. Kontaktstrom 1 mA

Lebensdauer mechanisch 107 Schaltspiele

Lebensdauer elektrisch 2 x 105 Schaltspiele bei Volllast

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich 20 V DC ... 30 V DC

Stromaufnahme maximal max. 40 mA

Allgemeine Daten

Anzahl der Kanäle 1

Umgebungstemperatur (Betrieb) max. -20 °C ... 60 °C (siehe Datenblatt)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Statusanzeige LED grün (Versorgungsspannung)

LED gelb (Statusanzeige)

LED rot (Leitungsfehler)

Breite 12,4 mm

Tiefe 147 mm

Höhe mit Koppelstecker NS 35/7,5 145 mm

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Normen/Bestimmungen NAMUR-Empfehlung NE 21

Material Gehäuse PBT und Polyamid PA unverstärkt

Farbe grün

Leitungsüberwachung NE 21

Konformität CE-konform

ATEX Ex II (1) GD [EEx ia] IIC

Ex II 3 G Ex nAC IIC T4 X

UL, USA / Kanada UL beantragt

Funktionale Sicherheit (SIL) SIL 2 nach EN 61508
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Sicherheitstechnische Kenngrößen

Integritätsanforderung für IEC 61508 - Low-Demand

Gerätetyp Typ A

Safety Integrated Level (SIL) bis 2

SFF 73 %

λSU 1,94 x 10-7 (194 FIT)

λSD 6 x 10-9 (6 FIT)

λDU 7,4 x 10-8 (74 FIT)

λDD 8 x 10-9 (8 FIT)

PFDavg 3,25 x 10-4 (1 Jahr)

DC (DCS=3%, DCD=9%)

Approbationen

Approbationen GOST

Approbationen Ex: KEMA-EX, PxC-EX

Ergänzende Produkte

Artikel Bezeichnung Beschreibung

Allgemein

2835325 PI-EX-ES-1/3 Ex-Grundklemme, mit drei Klemmstellen zur Feldebene (Ex-
Bereich)

2835901 PI-EX-TB Ex-Grundklemme für eigensichere Signale, mit Messertrennung
und Prüfabgriffen

2858386 TT-PI-EX-TB Eigensichere Grundklemme mit Trennstecker, Prüfabgriffen und
Überspannungsschutz, zur Montage auf NS 35/7,5
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Zeichnungen

Blockschaltbild

Maßzeichnung
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Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.com
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Technische Änderungen vorbehalten
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