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Sistemas de Identificacion

I[dentificacion Industrial

Identificaciéon para Panel, Transferencia Térmica
¢ Helatag 1204 (Plata)
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TIPO Ancho (W) | Alt. (H) | Ancho de Linea (WL) | Etiquetas por Fila | Embalaje Color Cédigo

TAG72TD1-1204-SR 69,9 31,8 76,0 1 1.000 Plata (SR) 596-12072
TAG65TD1-1204-SR 76,2 36,5 82,0 1 1.000 Plata (SR) 596-12065
TAG62TD1-1204-SR 76,2 50,8 82,0 1 500 Plata (SR) 596-12062
TAG64TD1-1204-SR 88,9 36,5 95,0 1 1.000 Plata (SR) 596-12064
TAG97TD1-1204-SR 101,6 74,0 106,0 1 500 Plata (SR) 596-71204
TAGR3TD1-1204-SR 104,0 - 108,0 1 75,0 m Plata (SR) 596-31204
TAG02TD1-1204-SR 104,0 12,0 104,0 1 5.000 Plata (SR) 596-21204
TAG78TD1-1204-SR 104,0 140,0 105,0 1 500 Plata (SR) 596-12078

Todas las dimensiones estan en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad minima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

®
N Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Especificas, por favor ver el Apéndice.

Identificacion de Equipos, Transferencia Térmica
¢ Helatag 1206 (Blanco)

Estas etiquetas con adhesivo de formulacién especial dan la mas alta
calidad en claridad de impresion cuando son impresas con impresoras
de transferencia térmica. El rango de materiales y cintas de impresion
han sido desarrollados para cubrir las necesidades de la mayoria de
clientes. El disefo e impresion de etiquetas es simple y los usuarios
pueden rapidamente imprimir etiquetas profesionales en cualquier
momento utilizando el software de etiquetacién TagPrint Pro.

Ventajas y Beneficios

e |deal para identificacion de maquinaria en areas con alta
temperatura (hasta 150°C)

e Imprima texto, graficos y codigos de barras en este material de
alta calidad

e Excelente impresién utilizando cinta de impresién TT8220UT

¢ Imprimible con TT4000+, TT430 para mejores resultados

e F4cil disefio de etiquetas con TagPrint Pro

Para otros productos y sus caracteristicas en www.HellermannTyton.es/a273
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Etiqueta Helatag para identificacion permanente de equipos.

MATERIAL Tipo 1206, Poliester (PET), Blanco (WH)
Temp. Trabajo -40 °C a +150 °C

Temp. Curado desde 0 °C

Adhesivo Acrilico

Espesor de Lamina (TF) | 50 ym

Propiedades Quimicas
del Material

Excelente resistencia al agua, alcohol,
aceites varios, grasas, gasolina,
disolventes, acidos, sales y alcalinos.

Cinta de impresion
recomendada

TT78220UT

Certificacion /
Especificacion

UL-Reconocido

HF RoHS
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Identificacion de Equipos, Transferencia Térmica

¢ Helatag 1206 (Blanco)

@ Sistemas de Identificacion
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Identificacion Industrial
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Ancho | Alt. Ancho de Etiquetas

TIPO (W) (H) | Linea (WL) por Fila Embalaje Color Cédigo

TAG71TD6-1206-WH 12,7 1.1 101,6 6 15.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12671
TAG13TD4-1206-WH 19,1 6,4 101,6 4 10.000 Blanco, area de impresién (WH) 596-12061
TAG16TD3-1206-WH 22,9 6,4 80,0 3 10.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12616
TAG61TD3-1206-WH 25,4 4,8 89,0 3 10.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12661
TAGO01TD3-1206-WH 25,4 6,4 89,0 3 7.500 Blanco, area de impresién (WH) 596-01120
TAG34TD3-1206-WH 25,4 9,5 85,1 3 7.500 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12634
TAG15TD3-1206-WH 25,4 12,7 85,1 3 7.500 Blanco, area de impresion (WH) | 596-12615
TAG31TD3-1206-WH 25,4 19,1 85,1 3 5.000 Blanco, area de impresién (WH) 596-12631
TAG35TD3-1206-WH 31,8 9,5 101,6 3 7.500 Blanco, area de impresion (WH) | 596-12635
TAG17TD2-1206-WH 38,1 6,4 85,1 2 5.000 Blanco, area de impresion (WH) | 596-12617
TAG27TD2-1206-WH 38,1 19,1 85,1 2 2.500 Blanco, area de impresién (WH) 596-12627
TAG67TD2-1206-WH 38,1 31,8 85,1 2 2.500 Blanco, area de impresion (WH) | 596-12667
TAG69TD2-1206-WH 40,6 22,9 89,0 2 2.500 Blanco, area de impresiéon (WH) | 596-12669
TAG77TD1-1206-WH 50,8 22,9 55,0 1 2.000 Blanco, area de impresién (WH) 596-71206
TAG73TD1-1206-WH 50,8 25,4 55,0 1 2.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12673
TAG66TD1-1206-WH 50,8 36,5 56,8 1 1.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12666
TAG68TD1-1206-WH 63,5 25,4 69,0 1 2.000 Blanco, area de impresién (WH) 596-12668
TAG63TD1-1206-WH 63,5 38,1 70,0 1 1.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12663
TAG76TD1-1206-WH 63,5 50,8 70,0 1 500 Blanco, area de impresién (WH) | 596-61206
TAGATD1-1206-WH 65,0 20,0 70,0 1 2.500 Blanco, area de impresién (WH) 596-41206
TAG72TD1-1206-WH 69,9 31,8 76,0 1 1.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12672
TAG65TD1-1206-WH 76,2 36,5 82,0 1 1.000 Blanco, area de impresion (WH) | 596-12665
TAG62TD1-1206-WH 76,2 50,8 82,0 1 500 Blanco, area de impresién (WH) 596-12662
TAG64TD1-1206-WH 88,9 36,5 95,0 1 1.000 Blanco, area de impresién (WH) | 596-12664

Todas las dimensiones estan en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad minima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

®
N Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Especificas, por favor ver el Apéndice.
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