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Fiche Technique
Numéro de Stock: 193-8686
Résistance de la boites a décades

RS R-100

Start with all switches up (OUT) for 0 Ohms
Switch down (IN) to add Resistance value
Resistance Decade Box




1. Introduction

Cet appareil offre 7 décades de gammes de résistance allant de 1 a plus de 11 MQ (par
incréments de 1Q). Les interrupteurs a glissiére permettent d'ajouter et de soustraire
facilement des valeurs de résistance. Les postes de reliure offrent des connexions simples et
sécurisées.

2. Spécification

Gammes de résistance 1am, M, MQ dans I'étape de 1Q
Résistance interne Approximative de 0.3Q

Source d'alimentation Résistances de 0.3W

Connexion Trois (3) poste de liaison

Précision 1%

Des conditions de fonctionnement | température: 0 a 50 ° C (32 a 122 OF)
Humidité <80% HR
Dimensions | Poids 14.0x 13.1x3.0cm | 295g

3. Sélection de la gamme

Les 28 commutateurs situés sur le panneau avant permettent de sélectionner la résistance
qui sera disponible sur les bornes rouge et noire. Lorsqu'un commutateur est réglé sur la
position IN, la valeur imprimée au-dessus du commutateur est ajoutée a la résistance totale
disponible aux bornes. Si tous les commutateurs sont réglés sur Out, la résistance de sortie
totale est égale a zéro (résistance interne d'environ 0,3Q).

Par exemple, si la valeur de sortie souhaitée est de 35,3 kQ, réglez les commutateurs
suivants sur la position IN: 30k, 4k, 1kQ et 300Q.




