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RS Pro 、尼龙黑色 Protector 
strip 、 25mm x 7.7 mm x 

7.8mm 

RS 号： 326-9836             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 坚固的设计、带铝载

体 

• 易于组装 

• 该条可使用钢锯或按

尺寸切割 断线钳 

• 可耐受大多数常见溶

剂 

• 以 1 米长的条带提

供、带说明 

 

 

 

 

 

特点 
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RS PRO 优质刷条或刷密封是一种密封条，设计用于密封门底部与地板之间的间隙，以防风保温。此

刷条不仅防风，还有助于防止外部的灰尘和碎屑（如树叶和垃圾）进入建筑物或工厂。该刷条包含铝

载体，安装角度为 180°，包含由一排黑色尼龙刷毛制成的刷子。此条可切割为各种尺寸，以精确安装

到任何门上 

 

 

 

产品类型 刷条 
材料 铝、尼龙 
颜色 黑色 

应用 旋转门底部、卷帘门、装货间门、 Gates and fences 、
家用门、车库门、棚、 kennel 门 

 

 

 

尺寸 25mm x 7.8mm x 7.7mm  

长度 25mm 

宽度 7.8mm 

高度 7.7mm 

安装角度 180⁰ 

耐臭氧 否 
  

 

 

工作温度范围： -50°c 至 100°c 
  

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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