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Kit de empalme de junta tórica 
RS Pro Viton® KitMetric 

Código RS: 245-9612             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Una selección de 
tamaños de junta 
tórica 
 

• Adecuados para 
numerosas 
aplicaciones 
 

• Reduce 
significativamente el 
tiempo de 
inactividad 

CARACTERÍSTICA
S 
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Un kit portátil y versátil empaquetado en una caja de plástico resistente, que contiene todos los 
elementos necesarios para una producción en el lugar fácil y rápida de prácticamente cualquier 
tamaño de junta tórica estática necesaria en aplicaciones de sellado para mantenimiento o uso de 
prototipos 
 
 

  

 

 

Tipo Kit de uniones térmicas de juntas tóricas métricas 

Material Viton®, elastómero 

Aplicación 
Automoción; fontanería; Aeroespacial; Ingeniería 
general 

Resistencia a. Aceites hidráulicos minerales y grasa 

Contenido del kit 8 unidades 

  

 

 

Diámetro interior 21.54mm 

Diámetro exterior 28.58mm 

Grosor 2.5mm 

Dureza 70 Shore A  

Resistencia a la tracción 14N/mm2 

Elongación en el punto de rotura 250% 

Gravedad específica 1.372 

Densidad 1.3g/cm3 

Resistencia al calor Probado a 100 °C durante 70 horas 

Juego de compresión 22h/ 100 °C. 14% 

Cambio de volumen -5.57% 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 



Juntas y juntas tóricas 

Página 3 de 333 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C  

-20°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

200°C 

Temperatura de transición de vidrio -35°C 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones CE / UR / cur                

 

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 


