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Puente enchufable - FBS 2-6 - 3030336

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 10,7 mm, ndmero de polos: 2, color: rojo

Sus ventajas

™ Los puentes de 2 a 50 polos pueden puentear en estos entrantes de puente de los sistemas CLIPLINE complete hasta 50 bornes en una sola

operacion

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 50 pcs

Cantidad de pedido minima 50 pcs

NI BTN O

470179187188818

EAN 4017918188818

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,874 g

Numero de tarifa arancelaria 85389099

Pais de origen Alemania

Clave de venta BE272X

Datos técnicos
Datos técnicos

Color rojo

Material Cobre

Numero de polos 2

Paso 6,2 mm

Altura 23 mm

Anchura 10,7 mm

Clase de combustibilidad segun UL 94 VO

Corriente de carga maxima

32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al
insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se
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Datos técnicos

Datos técnicos

encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes
correspondiente.)

| Clase de combustibilidad segtn UL 94 | VO |

Normas y especificaciones

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141199
eCl@ss 4.1 27141199
eCl@ss 5.0 27141140
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141140
eCl@ss 8.0 27141140
eCl@ss 9.0 27141140
ETIM
ETIM 2.0 EC000489
ETIM 3.0 EC000489
ETIM 4.0 EC000489
ETIM 5.0 EC000489
ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211829
UNSPSC 7.0901 39121426
UNSPSC 11 39121426
UNSPSC 12.01 39121426
UNSPSC 13.2 39121426
Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC/EAC
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Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC [ H [ EAC-Zulassung

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01742

Accesorios

Accesorios
Capuchon

Capuchoén - FBSC - 3012325

Cubierta, garantiza la proteccién contra contacto en caso de un puente prolongado de FBS...-5 y FBS...-6, color: rojo
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