Produktdatenblatt

Technische Daten

XX930A1A2M12

M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 1m, M12

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie OsiSense XX
Sensortyp Ultraschallsensor
Name der Reihe .General Purpose*”
Bezeichnung des Sensors XX9
Sensorausfihrung Zylindrisch M30
Meldesystem Lichttaster

Nennschaltabstand

1 m einstellbar mit Teach-in-Taste

Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Analoge Ausgangsfunktion 4..20 mA

Nennhilfsspannung [UH,nom]

15-24 V DC mit Verpolungsschutz

Elektrische Verbindung Stecker M12 4-polig
Schaltabstand [Sd] 0,051-0,991 m
Strahlwinkel 10°

Schutzart (IP)

IP67 entspricht IEC 60529

Zusatzmerkmale

Gehausematerial ULTEM
Frontmaterial Silikon
Gewindetyp M30x 1,5
Versorgungsspannungsgrenzen 14-28 V DC

Funktion verfugbar

Ohne Synchroniserungsmodus

Gesicherter Schaltabstand

0,051-0,991 m (Lernmodus)

Blind-Zone 0-51 mm
Ubertragungsfrequenz 200 kHz
Wiederholungsgenauigkeit 0,9 %
Abweichungswinkel von 90° zum zu -8-8°

erfassenden Objekt

MindestgréRe von erkannten Objekten

Zylinderdurchmesser 1,6 mm at 0.635 m

Status-LED

1 LED (zweifarbig) fur Unterstiitzung fiir Inbetriebnahme
1 LED (grtin) fur Stromversorgung EIN

07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



1 LED (gelb) fir Ausgangsstatus

Leistungsaufnahme

60 mA

Maximale Schaltleistung

10...500 Ohm Uberlast- und Kurzschlussschutz

Einrichten Flanke mit Teach-in-Taste einstellbar
Bereitschaftsverzdgerung 720 ms
Verzdgerungsansprechzeit 25 ms
Verzdgerungszeit Ausschaltzeit 25 ms
Beschriftung CE
Gewindelange 45 mm
Hoéhe 35 mm
Breite 35 mm
Tiefe 85 mm
Produktgewicht 0,095 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen CCSAus

uL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-80 °C

Vibrationsfestigkeit

+/-1 mm entspricht IEC 60068-2-6 10-55 Hz

StolRfestigkeit

30 gn auf allen 3 Achsen fiir 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Widerstandsfahigkeit gegen
elektrostatische Entladung

8 kV Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-2

Widerstandsfahigkeit gegen
elektromagnetische Felder

10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3

Widerstandsfahigkeit gegen kurze
Stdrsignale

1 kV Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4

Nachhaltigkeit
ROHS Konform
IfSChneider—EIectric—Konformitétserklérung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) lGiber dem Schwellwert

EGehen Sie zu Cap fiir mehr Details

Entsorgungshinweise

Verfugbar

Il'-F‘Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewahrleistung

Periode

18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=4069929&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=4069929&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI111225EN

