Herramientas de crimpado

CARACTERISTICA
S

Sujecion suave
comoda

Carraca con
liberacion de
emergencia

Bien equilibrado
para que la
herramienta no se
salga de la mano

Baja fuerza de
mango para
tamafios de
casquillo mas
grandes

Eleccion de
acabados de
crimpado cuadrados
o hexagonales

Rango del cable: De
0.14mm?2 a 10.00mm?2

Almohadilla
antideslizante para
aplicar presién
sobre una superficie

Abertura para fijar
una correa de
seguridad

Herramienta de crimpado de
alicates RS Pro para empalme

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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Herramientas de crimpado

=

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

Gama RS Pro de herramientas de crimpado para crimpar conectores aislados y punteras no
aisladas. Estas herramientas son compactas y ligeras, con mangos ergonémicos que las hacen
muy cémodas de usar. Estas herramientas de crimpado tienen un mecanismo de carraca con
liberacion de emergencia que garantiza que las terminaciones se crimpen correctamente. También
disponen de almohadillas de sujecion antideslizantes en las puntas de los mangos, lo que permite
aplicar presion adicional cuando se presiona contra una superficie. Son adecuados para un rango
de cable de 0,14 mmz2 -10,0 mm2/26-8 AWG y producen un acabado profesional cada vez que se
garantiza una conexion fuerte entre cables y terminales.

Opciones de herramienta de crimpado de carraca RS Pro

* RS Pro 122-1790 O el cédigo RS : 122-1791

Especificaciones

Tipo de herramienta de crimpado
Tipo de conector de crimpado
Perfil de crimpado

Carraca ajustable

Aplicaciones

Especificaciones mecéanicas

Alicates
Puntera hueca
Cuadrado

No

Mantenimiento y reparacion, Instalaciones eléctricas,
Conjuntos de cables

Longitud total

Anchura

Altura

Tamaio del cable (mm?)
Tamafio de cable (awg)

Vida util, ciclos

Peso

Nido de crimpado

Extension del mango (cerrado)
Extension de asa (abierta)
Angulo de apertura de la palanca

176mm

26 mm/1,02 pulgadas
62 mm/2.44inch
0.124mm? -10.0mm?
26AWG -8AWG
50.000

368 g 0,81 Ibs
0.75-2.5 mm?2

46 mm/1,81 pulgadas
139 mm/5,47 pulgadas
53°
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Compact and light-

weight design for

::z%:::z‘s)sa;:?ln Well balanced so
that the tooldoes
not slip out of the
hand.

Ratchet (with emer-

gency release) to en-

sure that crimps are

completed according to

specification. Ergonomically shaped
handles with selected

Low handle force for hardness and surface

textures for
comfortable frequent
use.

larger ferrule sizes.

Non-slip grip pad for
applying pressure
against a surface.

Hole for attaching
a safety strap.
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Herramientas de crimpado

1221790 Competitor A Competitor B
Capacity 0.14—10.0 mm? 0.08-16 mm? 0.14-10 mm?

AWG26-8 AWG 28-6 AWG 26-8
Weight 368¢g 42049 505g

0.81lbs 0.93 lbs 1.11bs
Lenght 176 mm/6.93 inch 175 mm/6.89inch 195 mm/7.68inch
Width 26 mm/1.02inch 25 mm/0.98 inch 33mm/1.29inch
Height 62 mm/2 44 inch 75 mm/2.95inch B80mm/3.15inch
Handle spread 46 mm/1.81inch 53 mm/2.09inch 57 mm/2.54 inch
(closed)
Handle spread 139 mm/5.47 inch 133 mm/5.24inch 144 mm/5.67 inch
(open)
Handle opening angle |[53° 61" 50°

Handle force 1221790 compared with competitor A and B.
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Pull out force average
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