Hoja de datos del producto

Caracteristicas

GV3L40

TeSys GV3 - Disyuntor magnético - 40 A -

conectores EverLink BTR

4

Complementario

Principal

Gama TeSys

Nombre del producto TeSys GV3

Nombre corto del dispositivo GV3L

Tipo de producto o componente Interruptor automatico

Aplicacion del dispositivo Motor
Numero de polos 3P
Tipo de red AC

Categoria de empleo

AC-3 de acuerdo con IEC 60947-4-1

Categoria A acorde a IEC 60947-2

Frecuencia de red 50/60 Hz

Capacidad de corte

50 KA Icu en 440 V CA 50/60 Hz

100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz
12 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz

6 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz

50 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz

[Ics] poder de corte de servicio 50 % en 500 V CA 50/60 Hz

nominal en cortocircuito

50 % en 690 V CA 50/60 Hz

100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz
100 % en 400/415 V CA 50/60 Hz
100 % en 440 V CA 50/60 Hz

Tecnologia de unidad de disparo Magnetico

Intensidad de disparo magnético 560 A

Modo de fijacion

Encliquetado en carril DIN simétrico de 35 mm

Atornillado en panel (with 3 x M4 screws)

Posicién de funcionamiento

Cualquier posicién

Potencia del motor en kW

22 kW en 500 V AC 50/60 Hz
37 kW en 690 V AC 50/60 Hz
18,5 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz

Tipo de control

Mando giratorio

[Ue] Tensién nominal de empleo

690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

[Ui] Tensién nominal de aislamiento

690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

[Uimp] Resistencia a picos de tensién

6 kV acorde a IEC 60947-2

Durabilidad mecéanica 50000 ciclos
Durabilidad eléctrica 50000 ciclos para AC-3en 415V
Operating rate 25 cyc/h

Conexiones - terminales

EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...
EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...
EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...
EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...
EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...
EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...

25 mmz2 solid

25 mmz flexible without cable end
25 mma2 flexible with cable end
35 mm2 solid

35 mmz flexible without cable end
35 mma2 flexible with cable end

Par de apriete

5 N.m on EverLink BTR screw connectors for cable 25 mm?2
8 N.m on EverLink BTR screw connectors for cable 35 mm?

Resistencia mecéanica

Impactos cerrado 15 Gn for 11 ms de acuerdo
Impactos abierto de acuerdo con IEC 60068-2

con IEC 60068-2-27

-27 de acuerdo con IEC 60068-2-27

abierto 30 Gn para 11 ms abierto de acuerdo con IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27
Vibraciones de acuerdo con IEC 60068-2-6 de acuerdo con IEC 60068-2-6 4 Gn,
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5...300 Hz de acuerdo con IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6

Poder de seccionamiento

Si de acuerdo con IEC 60947-1

Sensibilidad de fallo de fase Yes
Altura 132 mm
Anchura 55 mm
Profundidad 136 mm
Peso del producto 0.96 kg

Medioambiente

normas

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2

certificaciones de producto

ABS

BV

CCC

LROS (Lloyds Register of Shipping)
EAC

DNV-GL
tratamiento de proteccion TH
grado de proteccién IP IP20 acorde a IEC 60529
Grado de proteccion IK 1IK09
temperatura ambiente de funcionamiento -20...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento -40...80 °C

resistencia al fuego

960 °C acorde a IEC 60695-2-1

altitud maxima de funcionamiento

0...3000 m

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

ROHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0501 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC

perfil ambiental del producto

Disponible

instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Contractua warranty

Warranty period

18 months

Tripping Curves for GV3L Combined with Thermal Overload Relay LRD33

Average Operating time at 20 °C without Prior Current Flow

Schneider
ﬁEIectric

217



Tirne (sh

10000
1000
t
111
1y
1y
'Y
ol A\
1*\ . A
S 1S
\\. AR |
"Q‘:::\\
3
0 SN
— =
TRIRE
-"h.
1 \N\“"
o1
3]
ant l\
——
o001
1 in 100
¥ the setting cument {Ir)
1 3 poles from cold state
2 2 poles from cold state
3 3 poles from hot state
A Thermal overload relay protection zone
B GV3L protection zone

Current Limitation on Short-Circuit for GV3L (3-Phase 400/415 V)

Dynamic Stress
| peak = f (prospective Isc) at 1.05 Ue = 435V
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1  Maximum peak current
2  GV3L80 - GV3L73 - GV3L65
3 GV3L50
4 GV3L40
5 GV3L32
6  GV3L25
Thermal Limit on Short-Circuit for GV3L
Thermal Limit in A%s
Sum of I12dt = f (prospective Isc) at 1.05 Ue = 435 V
o
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GV3L73 - GV3L80
GV3L65
GV3L50
GV3L40
GV3L32
GV3L25
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GV3L, GV3P

Dimensions
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(1) Blocks GVAN,,, GVAD,, and GVAM11.

(2) Blocks GV3AU,, and GV3AS,,.

X1 = Electrical clearance (ISC max) 40 mm for Ue < 500 V, 50 mm for Ue < 690 V
NOTE: Leave a space of 9 mm between 2 circuit breakers: either an empty space or side-mounting add-on contact blocks. Side
by side mounting is possible up to 40 °C.

Mounting with Tesys contactor LC1D40A...D80A and relay LR3D313...380 MQE)

bneider
chEleecdtﬁc 2l



000
L)

—]

i)

288

115

=00
I
] 0T

5

i
[=]
]
I=]
™

@
[s] o_l‘_
2

A, L
" 136 55 _J
(1) Mountings with c.b. up to GV3L73, GV3P73.
(2) For GV3L80, GV3P80 use cable between components for dissipating heat. Consult online datasheets for values.
(3) S-shape busbar system suitable up to 73 A.
Side by side mounting with Tesys contactor LC1D40A...D73A (S-shape busbar system GV3S®)
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(1) Mountings with c.b. up to GV3L73, GV3P73.
Mounting on Rail AM1 DE200 or AM1 ED201
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Panel Mounting, using M4 Screws
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Door cut-out
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(1) For IP65 only.

Mounting of External Operator GVAPHO3 for Motor Circuit Breakers GV3L
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Minimum Maximum
GV3APN,, + GVAPHO3 200 300
GV3APN,, + GVAPHO3 + GVAPK12 | 300 492
Door cut-out
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