SIEMENS

Datenblatt

3RK3231-1AA10

SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 fiir modulares
Sicherheitssystem 3RK3 2/4 F-DI, 2 F-DO, DC 24 V/1,2
A parametrierbar (iber MSS ES 22,5 mm Baubreite
Schraubanschluss bis SIL3 (IEC 61508) bis
Performance Level E (ISO 13849-1) ohne

Verbindungskabel

Produkt-Markenname SIRIUS
Produktkategorie Modulares Sicherheitssystem
Produkt-Bezeichnung Erweiterungsmodul
Ausfiihrung des Produkts 2/4 F-DI 2 F-DO
Schutzart IP IP20
Schockfestigkeit 159/ 11 ms
Verschmutzungsgrad 3
Einbaulage senkrecht
Aufstellungshéhe bei Hohe Giber NN maximal m 2 000
Umgebungstemperatur

e wahrend Lagerung °C -40 ... +85

e wahrend Betrieb °C -20 ... +60

® wahrend Transport °C -40 ... +85
relative Luftfeuchte wéhrend Betrieb % 10...95

leitungsgebundene Stéreinkopplung durch Burst
gemaR IEC 61000-4-4

2 kV (power ports)

leitungsgebundene Stdreinkopplung durch Leiter- 2 kV

Erde Surge gemaR IEC 61000-4-5
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leitungsgebundene Stéreinkopplung durch Leiter- 1kV
Leiter Surge gemaR IEC 61000-4-5

elektrostatische Entladung gemag IEC 61000-4-2 4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
feldgebundene Storeinkopplung geman IEC 61000- 10 V/m, 3 V/m, 1 V/m
4-3
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert V 500
Isolationsspannung Bemessungswert V 50
Referenzkennzeichen geman DIN 40719 erweitert K
gemaR IEC 204-2 gemaR IEC 750
Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 K
Produktfunktion

® NOT-AUS-Funktion Ja

® Schutztliriberwachung Ja

® Auswertung: beriihrungslos wirkende Ja

Schutzeinrichtungen

® Auswertung: Wahlschalter Ja

® Trittmatteniberwachung Ja

® Auswertung: Zweihandbediengerat Ja

® Auswertung: Zustimmschalter Ja

® (iberwachter Start Ja
Spannungsart DC
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert V 24
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung 0,85...1,15

Bemessungswert der Magnetspule

Produktfunktion
® Ausgange parametrierbar Ja
Anzahl der Eingénge
e sicherheitsgerichtet 4
® nicht sicherheitsgerichtet
Anzahl der Ausgénge

® als kontaktbehaftetes Schaltelement
sicherheitsgerichtet

— 1-kanalig 0
— 2-kanalig 0
® als kontaktloses Halbleiter-Schaltelement
— sicherheitsgerichtet 2-kanalig 2
— nicht sicherheitsgerichtet 2-kanalig 0
® zum Test von kontaktbehafteten Sensoren 2
Schaltvermégen Strom der Halbleiterausgénge bei A 1,2
DC-13 bei 24 V
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Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart Hutschiene
Breite mm 22,5
Hoéhe mm 102
Tiefe mm 124

Anschlisse/Klemmen
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss

anschliefRbarer Leiterquerschnitt fiir Hilfskontakte
® eindrahtig oder mehrdrahtig mm? 0,5..4
® feindrahtig
— mit Aderendbearbeitung mm? 05..25

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung EMV (Elektro-  funktionale Sicherheit/Maschinen-
magnetische sicherheit
Vertréglichkeit)

Baumusterprifbe- Sonstige
(SP E H [ @ scheinigung
CSA uL RCM

Konformitétser- Prifbescheini-  sonstiges
klarung gungen

Sonstige Typprufbescheini- Bestatigungen
gung/Werkszeugnis

Profibus
Sicherheitsrelevante Kenngrofien
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) gemal IEC 61508 3
Performance Level (PL) gemaR EN ISO 13849-1 e
Kategorie gemaR EN 954-1 4
PFHD bei hoher Anforderungsrate gemaf EN 62061 1/h 0,0000000027
mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei 1ly 0,0000083
Anforderung (PFDavg) bei niedriger
Anforderungsrate gemaR IEC 61508
T1-Wert fur Proof-Test Intervall oder y 20
Gebrauchsdauer geman IEC 61508
Beri{ihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher
Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=442&ci=452&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=442&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3RK3231-1AA10/Certificate?ct=447&ci=488&cao=573
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK3231-1AA10

CAx-Online-Generator

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK3231-1AA10

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK3231-1AA10

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3231-1AA10&lang=de
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https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK3231-1AA10
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK3231-1AA10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK3231-1AA10
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3231-1AA10&lang=de
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_01506
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