Kit di viti e bulloni Eﬂg

CARATTERISTICH
E

- | Kit di viti/bulloni in acciaio
ORI inox da 3168 pezzi, M2, M2.5,
e DIN963A |\/|3, |\/|4, |\/|5, M6

Dadi conformi allo
standard DIN934

Rondelle conformi —

agli standard DIN125

Acciaio inox A2

Generalmente non
magnetico

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, questo set di viti a testa conica e svasata con intaglio a croce di alta
qualita e ideale per molte applicazioni. Le viti lavorate sono utilizzate nei fori filettati, che possono
fornire un giunto piu forte tra la vite e il materiale in cui € avvitata. Cid, combinato con la filettatura a
vite completa, si tradurra quindi in una finitura di qualita superiore e quindi in un prodotto di qualita
superiore nel suo complesso.

Specifiche generali

Numero di pezzi 3168

Con vite/bullone Vite lavorata

Forma della testa Piatto, piatto

Tipo di trasmissione Slot
m2- L-6mm Qta 100, L-12mm Qta 100mm, dadi 200,
rondella 200

Contenuto del kit M2,5- L-6mm Qta 90, L-12mm Qta 90mm, dadi 140,
rondella 140

m3- L-6mm Qta 40, L-10mm Qta 40mm, L-12mm Qta
30mm, L-20mm Qta 30mm, dadi 385, rondella 385
Apparecchiature chimiche, apparecchiature per la

Applicazioni produzione di alimenti e farmaci, piastre di supporto,
tubi per scambiatori di calore, pompe e valvole
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Specifiche meccaniche

Lunghezza viti/bulloni da 6mm a 25mm
Dimensione filettatura M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
Materiali Acciaio inox
In acciaio inox 304, A2
Fine Semplice
Lunghezza vite/bullone maggiore 25mm
Lunghezza vite/bullone piu corta 6mm
Specifiche DIN 85, DIN 963A, DIN 934, DIN 125
Kit Contants
Head Thread L L L L
Type Size P— Qty (mm) Qty (mm) Qty {mm) Qty Nuts Washers
Slotted M2 & | 100 | 12 100 - - - - 200 200
Pan
Sloted M25 8 a0 | 12 90 - - - - 140 140
Pan
Slotted M3 6 a0 | 10 40 12 30 20 30 385 385
Pan

20

Machine screw kit 1ISO metric slotted stainless steel
ISO-metrisches Schlitzkopf-Maschinenschrauben-Sortiment, rostfreier Stahl
Kit de vis a métaux fendues, en acier inoxydable, filetage métrique 150

Corredo di viti a macchina metriche 1SO intagliate in acciaio inossidabile

VIRVARVARVIN

Juego de tornillos para metales, IS0, de rosca métrica, cabeza ranura-
da, acero inoxidable
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M5 K12 20X M4 X100 50X M3 X100 40X M3 KB 40X M2.5 X6 90X M2 XE 100X
Ms X168 12X | Ma x16 20% | M3 x12 sox | M3 x20 sox | mes xi2 gox | me xi2 1o0x
MG X 25 12X M4 X25 15X
ME X12 10X M5 X112 20X M4 K12 40X M3 XE BOX ME K25 10X ME  X12 18X
ME X20 10X | M5 x20 10X | M4 X6 30X | M3 xi2 aox Ms  Xi6 10X
ME  X25 10X M5 X25 15X M4 X200 20X M3  X20 40X

e -

T .

*—J:_.'.-' 4
M6 gsx | WS BOX | Ma 175X | M3 38sx | w25 140X | M2 200X
MG B5X M5 BOX L] 175X M3 385X M2.5 140 M2 200
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