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Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5 - 2715966

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm?2 - 4 mm?, AWG: 24 - 12,
Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

lhre Vorteile

[ Untere Klemmstellen sind {iber eine trennbare Einlegebriicke briickbar
I In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschliisse fiir die Signalleitung

I Die beiden unteren Klemmstellen (ibernehmen die Potenzialversorgung des Initiators

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50 STK

UL ALION
47017918%061715

GTIN 4017918061715

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 12,300 g

Gewicht pro Stuick (inklusive Verpackung) 12,3319

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Polen

Verkaufsschliissel A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein
Anzahl der Etagen 3
Anzahl der Anschliisse 3
Nennquerschnitt 2,5 mm?
Farbe grau
Isolierstoff PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Bemessungsstol3spannung 4 kV
Verschmutzungsgrad 3
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Technische Daten

Allgemein

Uberspannungskategorie

Isolierstoffgruppe

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

0,77 W (beim Anschluss mehrerer Etagen vervielfaltigt sich der Wert)

Anschluss gemafl Norm

IEC 60947-7-1

Nennstrom Iy 24 A

Belastungsstrom maximal 26 A (bei 4 mm? Leiterquerschnitt)
Nennspannung Uy 250V

Offene Seitenwand Nein

Prifspezifikation Berlihrschutz

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Handriickensicherheit

garantiert

Ergebnis StoRspannungspriifung

Priifung bestanden

StoRspannungspriifung Sollwert 4,8 kV
Ergebnis Stehwechselspannungspriifung Prifung bestanden
Stehwechselspannung Sollwert 1,5kV

Prifung der mechanischen Festigkeit von Klemmstellen (5maliger
Leiteranschluss)

Prifung bestanden

Ergebnis Biegepriifung

Priifung bestanden

Biegepriifung Rotationsgeschwindigkeit

10 U/min

Biegepriifung Umdrehungen

135

Biegepriifung Leiterquerschnitt/Gewicht

0,2 mm?/0,2 kg

2,5mm?/0,7 kg

4 mm?/0,9 kg
Ergebnis Zugpriifung Priifung bestanden
Zugpriifung Leiterquerschnitt 0,2 mm?
Zugkraft Sollwert 10N
Zugprifung Leiterquerschnitt 2,5 mm?
Zugkraft Sollwert 50 N
Zugprufung Leiterquerschnitt 4 mm?
Zugkraft Sollwert 60 N
Ergebnis Festsitz auf der Befestigungsauflage Priifung bestanden
Festsitz auf Befestigungsauflage NS 35
Sollwert 1N
Ergebnis Spannungsfallpriifung Prifung bestanden
Anforderung Spannungsfall <32mV

Ergebnis Erwarmungsprifung

Priifung bestanden

Ergebnis Kurzstromfestigkeit

Priifung bestanden

Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 2,5 mm?
Kurzzeitstrom 0,3 kA
Prifung der Kurzstromfestigkeit Leiterquerschnitt 4 mm?
Kurzzeitstrom 0,48 kKA

Ergebnis Thermische Priifung

Priifung bestanden
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Allgemein
Nachweis der thermischen Merkmale (Nadelflamme) Einwirkdauer 30s
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec.; UL 746 B) 125°C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125°C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kalte -40 °C
MalRe
Breite 6,2 mm
Lange 55 mm
Hohe NS 35/7,5 54,5 mm
Hoéhe NS 35/15 62 mm

Anschlussdaten

Anschlussart

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,2 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 2,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 24
Leiterquerschnitt AWG max 12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,25 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse min 0,25 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke flexibel max. 2,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,2 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 1 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,2 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 1 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min | 0,25 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max

1 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse

= 0,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse 1 mm2
max

Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt mit Einlegebriicke flexibel max. 2,5 mm?
Abisolierlange 8 mm
Lehrdorn A3
Schraubengewinde M3
Anzugsdrehmoment min 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 0,6 Nm
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Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm CSA
IEC 60947-7-1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgeméaRe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads”

Zeichnungen

Schaltplan
O——oO0
(@]
(@]
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141128
eCl@ss 8.0 27141128
eCl@ss 9.0 27141128
ETIM
ETIM 2.0 EC000900
ETIM 3.0 EC000900
ETIM 4.0 EC000900
ETIM 5.0 EC000900
ETIM 6.0 EC000900
ETIM 7.0 EC000900
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
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Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
Nennspannung UN 300V
Nennstrom IN 15A
mmzAWG/kcmil 28-14
UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C D
Nennspannung UN 300V 150 V 300V
Nennstrom IN 15A 15A 10 A
mmzAWG/kcmil 30-14 30-14 30-14
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B C D
Nennspannung UN 300V 150 V 300V
Nennstrom IN 15A 15A 10A
mmAWG/kcmil 30-14 30-14 30-14
EAC [ H [ EAC-Zulassung
RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B.01742
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Approbationen

cULus Recognized “
(H us

Zubehor

Zubehor
Abteilungstrennplatte

Abteilungstrennplatte - ATP-DIKD 1,5 - 1413285

Abteilungstrennplatte, Lange: 83 mm, Breite: 2 mm, Héhe: 60 mm, Farbe: grau

Briicke

Feste Brucke - FB-150 METER - 0201595

Querverbindungsschiene, fiir feste Briickung gleicher Ein- oder Ausgénge, aus Cu, vernickelt, 1 m lang

Einlegebriicke

Einlegebriicke - EB 80- DIK RD - 2715953

Einlegebriicke, Rastermal: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: rot

Einlegebriicke - EB 80- DIK BU - 2715940

Einlegebriicke, Rastermal: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: blau

09.07.2019 Seite 6/ 17


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413285
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201595
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715953
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715940

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5 - 2715966
Zubehor

Einlegebricke - EB 10- DIK RD - 2716774

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

(e

Einlegebricke - EB 10- DIK BU - 2716680

Einlegebriicke, Rastermaly: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

Einlegebriicke - EB 10- DIK GY - 2715937

'E
g Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

Einlegebriicke - EB 80- DIK WH - 2715788

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 80, Farbe: weifl

g
&
&

Einlegebricke - EB 5- DIK BU - 2716677

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau
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Einlegebriicke - EB 4- DIK BU - 2716664

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

(e

Einlegebriicke - EB 3- DIK BU - 2716651

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

Einlegebriicke - EB 2- DIK BU - 2716648

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Einlegebriicke - EB 5- DIK RD - 2716761

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

Einlegebricke - EB 4- DIK RD - 2716758

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot
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Zubehor

Einlegebriicke - EB 3- DIKRD - 2716745

Einlegebriicke, Rastermal3: 6,15 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

Einlegebricke - EB 2- DIK RD - 2716693

Einlegebriicke, Rastermal: 6,15 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmadglichkeit,
Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Schnellmontage-Endhalter, fiir Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmadglichkeit, mit
Parkmoglichkeit fur FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

09.07.2019 Seite 9/17


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2715966
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716745
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2716693
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/27 15966 m PHEN'X
CONTACT

Initiatoren-/Aktorenklemme - DIK 1,5 - 2715966
Zubehor

Endhalter - E/UK - 1201442

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Hohe: 35,3 mm, Material: PA, Lange: 50,5 mm, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS
35, Farbe: grau

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

Endhalter, fur die Endabstiitzung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

Klemmenmarker beschriftet

Kennzeichnungskarte - SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374

Kennzeichnungskarte, Karte, weil3, beschriftet, 1angs: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... (99)100,
Montageart: kleben, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgréfie: 6,2 x 3,8 mm

e R B A
el i

Zackband - ZB 6 CUS - 0824992

Zackband, bestellbar: streifenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher
Schildchennut, fur Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgréfie: 6,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Zackband, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: fortlaufende Zahlen
1...10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm,
SchriftfeldgréRe: 6,15 x 10,5 mm
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Zubehor

Zackband - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Zackband, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen
1...10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm,
SchriftfeldgréRe: 6,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Zackband, Streifen, weil}, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder
2 usw. bis 100, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgréRe: 6,15 x
10,5 mm

Marker fir Klemmen - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Marker fiir Klemmen, Streifen, weil3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs: L1, L2, L3, N, PE, L1,
L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x
10,5 mm

Marker fir Klemmen - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Marker fir Klemmen, Streifen, weif3, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, langs bedruckt: U, V, W, N,
GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgréfe:
6,15 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UC-TM 6 CUS - 0824589

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgréRe: 5,6 x 10,5 mm
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Marker fiir Klemmen - UCT-TM 6 CUS - 0829602

Marker fur Klemmen, bestellbar: mattenweise, weil}, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgrofRe: 5,6 x 10,5 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Kennzeichnungskarte - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

Kennzeichnungskarte, Karte, weil, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, fiir Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgrofe: 6 x 6,1 mm

=

Zackband - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Zackband, Streifen, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in
hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 6,15 x 10,5 mm

Marker fiir Klemmen - UC-TM 6 - 0818085

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fur
Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe: 5,6 x 10,5 mm

Marker fir Klemmen - UCT-TM 6 - 0828736

Marker fur Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,

BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0,
THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, fir Klemmenbreite: 6,2 mm, SchriftfeldgroRe:
5,6 x 10,5 mm

Montagematerial
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Schraube - ZS-6 - 0201605

s Schraube

Schraubbrlicke

Feste Briicke - FBI 100- 6 - 0201650

Feste Briicke, Rastermal: 6 mm, Polzahl: 100, Farbe: silberfarben

Feste Brucke - FBI 10- 6 - 0203250

Feste Briicke, Rastermal: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben

Feste Brucke - FBI 20- 6 - 0201867

Feste Briicke, Rastermall: 6 mm, Polzahl: 20, Farbe: silberfarben

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silber
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Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Héhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Tragschienenabschlussstlick, fiir Tragschiene NS 35/7,5

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weil3-
passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
weil-passiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Aluminium,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt,
Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben
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Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Hohe: 15 mm, ahnlich EN 60715, Material: Kupfer,
unbeschichtet, Lange: 2000 mm, Farbe: kupferfarben

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

1 Tragschienenabschlusssttick, fir Tragschiene NS 35/15

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, H6he: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl,
verzinkt, dickschichtpassiviert, Lange: 2000 mm, Farbe: silberfarben

Trennplatte

Trennplatte - D-DEK 1,5 GN - 2716949

Deckel als Abschluss einer Klemmenreihe, Farbe: griin
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