Kits de suplementos

CARACTERISTICA
S

e Lalamina de acero
inoxidable de la
Marca Precision es
un carbono 100-
1010, laminado en
frio y completo

Dureza Rockwell:
<.69” grueso RB90
Min. >.0.70” de
espesor RB84 Min.

Cumple con AISI-
1008/AISI/1010

Kit de tiras RS Pro, acero,
verde

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Serie RS Pro de calas de acero que se suministran en varios grosores para adaptarse a todos los
requisitos. Estas tiras de acero tienen el tipo de material, el tamafio, el grosor y un nimero de lote
de trazado impreso en la superficie para una identificacion rapida y comoda.

Esta gama de tiras de acero incluye los siguientes tamafios:

519-034 - 100in x 6in x 0,025 mm

518-756 - 100in x 6in x 0,203 mm

518-750 - 100in x 6in x 0,254 mm

518-902 - 100in x 6in X 0,787 mm

518-891 - Kit de suplementos, acero, 12 piezas 0,001" a 0,015"
518-918 -2,5m x 15 0mm x 0,1 mm

518-879 - 2,5m x 150 mm x 0,2 mm

518-841 - 2,5 m x 150 mm x 0,25 mm

518-863 -2,5m x 150 mm x 0,5 mm

518-867 - Juego de calces, Acero, 10 piezas 0,05 mm a 0,80 mm

Especificaciones

Material Acero
Numero de hojas 10
Color Verde

Ajustes de precision y alineaciones en maquinaria,
herramientas y matrices de terminacién, reparacion y
mantenimiento de maquinas, montaje de bombas de
motor y otra maquinaria, trabajo de prototipos,
proporcionan una superficie nivelada, para rellenar
huecos, reducir la separacién entre dos objetos, las
tiras de acero inoxidable son ideales para crear pinzas
de resorte, retenedores y arandelas

Aplicaciones
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/519034/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518756/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518750/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518902/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518891/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518918/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518879/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518841/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518863/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518867/
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Especificaciones mecanicas

Grosor 0.05 — 0.8mm

Longitud 300mm

Anchura 150mm

Dureza Rockwell <.069” grueso RB90 Min.: >.070” grueso RB84 Min.
Maxima resistencia a la traccién 185000psi.min

Peso 0.092kg

Cumplimiento/Certificaciones CE/UR/cur
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RS Code Thickness Size
Steel Shim Metric Width x Length
5 18-895 0.05mm 150mm x 2_5m
518-918 0. 10mm 150mm x 2.5m
51 8-908 0.15mm 150mm x 2_5m
518-879 0. 20mm 150mm x 2.5m
518-841 0.25mm 150mm x 2.5m
5 18-845 0_30mm 150mm x 2.5m
5 18-835 0. 40mm 150mm x 2 5m
15 18-863 0.50mm 150mm x 2.5m
519-103 0L.65mm 150mm x 2 5m
519-135 0.80mm 150mm x 2 5m
Steel Shim Inch Width x Length
519-034 LN ] 6" X 100"
Mot Stocked 0.0015 6" X 100"
519-131 002 6" X 100"
519-078 0,003 6" X 100"
Mot Stocked 0.004™ 6" X 100"
5 18-930 0,005 6" X 100"
Mot Stocked 0. D0 6" X 100"
Mot Stocked 0.007 6" X 100"
5 18-T56 0,008 6" X 100"
518-750 0010 6" X 100"
EIR-813 0012 6" X 100"
5 18-T40 0.015 6" X 100"
E1R-T44 0.020" 6" X 100"
5 18-823 6" X 100"
518-902 0.031” 6" X 100"
5 18-867 Bicel Assonment Pack Metric: Sheets | 50mm x 300mm |10 piece 0,05mm to 0.80mm
15 18-891 [Sice]l Assoriment Pack Inch: 6° x 12 12 piece 0.001% 1o 0.015*
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