
オ
ン

ラ
イ

ン
デ

ー
タ

シ
ー

ト

MPS-160TSTP0
MPS-T

アナログ位置センサ



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

MPS-160TSTP0 | MPS-T
アナログ位置センサ

注文情報

タイプ 製品番号

MPS-160TSTP0 1050685

その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/MPS-T

  

技術仕様詳細
特徴
シリンダ型 T溝スロット

アダプタ付きシリンダ型 丸型シリンダ
プロファイルシリンダ・タイロッドシリンダ
ダブテール溝付きシリンダ
SMCレール CDQ2
SMCレール ECDQ2
C溝スロット付きのSMCシリンダ

測定範囲 160 mm 1)

筐体奥行 173 mm

出力機能 アナログ

電気仕様 DC4線式

アナログ出力 (電圧) 0 V ... 10 V 2)

アナログ出力 (電流) 4 mA ... 20 mA 2)

ティーチイン ✔

保護等級 IP67 3)

ケーブル引き出し アキシャル

1) , ± 1 mm.
2) センサはスイッチの入った出力のみ起動.
3) EN 60529に準拠.

機械/電気
供給電圧 15 V DC ... 30 V DC 1)

1) 制限値、逆接保護短絡保護された回路での動作：最大8 A.
2) 負荷なし.
3) 電圧出力.
4) FSR：フルスケールレンジ、最大測定範囲.
5) 25 °Cの場合、応答曲線および最小誤差関数に準じた直線性誤差 (最大誤差).
6) 25 °Cの場合、一方向の磁石の動きにおける繰返し精度.
7) 標準モードのみ、IO-Linkモードには非対応.
8) 過渡的干渉下では、アナログ測定値にずれが生じることがあります。.
9) 0°C以下ではケーブルを曲げないこと.
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消費電流 ≤ 22 mA 2)

最大負荷抵抗 500 Ω 電流出力、24 Vの場合

最小負荷抵抗 ≥ 2 kΩ 3)

保護クラス III

起動遅延時間 1.5 s

必要な磁場強度 (代表値) 3 mT

解像度 (代表値) 0.03% FSR (最大 >= 0.05 mm) 4)

直線性誤差 (代表値) 0.3 mm 5)

繰り返し精度 (代表値) 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 6)

サンプリングレート (代表値) 1 ms 7)

スイッチング状態LED ✔

逆接保護 ✔

短絡保護 ✔

動作時の周囲温度 –20 °C ... +70 °C

耐衝撃性・耐振性 30 g、11 ms / 10～55 Hz、1 mm

EMC EN 60947-5-2に準拠 8)

筐体材質 プラスチック

接続タイプ M8オスコネクタ付きケーブル、4ピン, 0.3 m 9)

ケーブル材料 PUR

導体断面 0.08 mm²

UL-File-No. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) 制限値、逆接保護短絡保護された回路での動作：最大8 A.
2) 負荷なし.
3) 電圧出力.
4) FSR：フルスケールレンジ、最大測定範囲.
5) 25 °Cの場合、応答曲線および最小誤差関数に準じた直線性誤差 (最大誤差).
6) 25 °Cの場合、一方向の磁石の動きにおける繰返し精度.
7) 標準モードのみ、IO-Linkモードには非対応.
8) 過渡的干渉下では、アナログ測定値にずれが生じることがあります。.
9) 0°C以下ではケーブルを曲げないこと.

分類
ECl@ss 5.0 27270104

ECl@ss 5.1.4 27270104

ECl@ss 6.0 27270104

ECl@ss 6.2 27270104

ECl@ss 7.0 27270104

ECl@ss 8.0 27270104

ECl@ss 8.1 27270104

ECl@ss 9.0 27270104

ETIM 5.0 EC002544

ETIM 6.0 EC002544

UNSPSC 16.0901 39122230
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   Distance

 Total length Measuring range mounting screws

 (L1) mm (L2) mm (L3) mm

MPS-32 45 32 40

MPS-64 77 64 72

MPS-96 109 96 104

MPS-128 141 128 136

MPS-160 173 160 168

MPS-192 205 192 200

MPS-224 237 224 232

MPS-256 269 256 26422

①  機能表示灯
②  取付ネジ
③  ティーチインボタン

推奨アクセサリ
その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/MPS-T

概要 タイプ 製品番号

その他の取付アクセサリ
ケーブルクリップ T溝スロット、袋につき10個 CABLE CLIPS 2059322

10 個数, 取付ブラケット、2.5 mm～3.5 mm、10個, TPU LABEL HOLDER 2086019

シリンダセンサ用ブラケット
取付ブラケット、SMCレールCDQ2への取付用 (T溝), アルミニウム, 取付材料なし BEF-KHZ-TT2 2046440

取付ブラケット、SMCレールECDQ2への取付用 (T溝), アルミニウム, 取付材料な
し

BEF-KHZ-TT1 2046439
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概要 タイプ 製品番号

ダブテール溝付きシリンダ用取付ブラケット, アルミニウム, 取付材料なし BEF-KHZ-ST1 2022703

プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取付ブラケット, 亜鉛ダイカスト, 取
付材料を含む

BEF-KHZ-PT1 2022702

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径12 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-12 2077681

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径16 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-16 2077680

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径20 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-20 2077679

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径25 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-25 2077678

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径32 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-32 2077677

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径40 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-40 2077676

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径50 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-50 2077675

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径63 mm) への取付ブラケット、周囲温度 0 °C
～50 °C, プラスチック, アルミニウム

BEF-KHZ-RT-63 2077674

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径8 mm ... 130 mm) への取付ブラケット、周囲
温度 –30 °C～80 °C, ステンレススチール, 亜鉛ダイキャスト

BEF-KHZ-RT1-130 2077684

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径8 mm ... 25 mm) への取付ブラケット、周囲温
度 –30 °C～80 °C, ステンレススチール, 亜鉛ダイキャスト

BEF-KHZ-RT1-25 2077682

1 個数, 丸型シリンダ (ピストン直径8 mm ... 63 mm) への取付ブラケット、周囲温
度 –30 °C～80 °C, ステンレススチール, 亜鉛ダイキャスト

BEF-KHZ-RT1-63 2077683

プラグコネクタとケーブル
ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
2 m

YF8U14-020UA3XLEAX 2094791

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
5 m

YF8U14-050UA3XLEAX 2094792

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, アングル, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
2 m

YG8U14-020UA3XLEAX 2095589

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, アングル, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
5 m

YG8U14-050UA3XLEAX 2095590

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート
ヘッドB: -
ケーブル: 非シールド

DOS-0804-G 6009974

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, アングル
ヘッドB: -
ケーブル: 非シールド

DOS-0804-W 6009975
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概要 タイプ 製品番号

ヘッドA: オスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート
ヘッドB: -
ケーブル: 非シールド

STE-0804-G 6037323
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SICK AG	|	 Waldkirch	 |	 Germany	|	 www.sick.com

SICK会社概要
SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードする
メーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防
ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。 

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェント
センサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に
拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化していま
す。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認めら
れるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています：SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを
通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。 

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点：
その他の拠点・お問い合わせ先  - www.sick.com


