Pinze a crimpare

CARATTERISTICH
E

Impugnatura
confortevole

Cricco con sgancio
di emergenza

Ben bilanciato in
modo che l'utensile
non scivoli fuori
dalla mano

Bassa forza di
impugnatura per
boccole pit grandi

Scelta di finiture a
crimpare quadrate o

esagonali

Gamma fili; Da
0.14mm2 a 10.00mm?2

Cuscinetto
antiscivolo per
applicare pressione
su una superficie

Apertura per il
fissaggio di una
cinghia di sicurezza

Pinza a crimpare RS Pro

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Gamma RS Pro di pinze a crimpare per la crimpatura di connettori isolati e boccole non isolate.
Questi utensili sono compatti e leggeri, con impugnature ergonomiche che li rende molto comodi da
usare. Queste pinze a crimpare sono dotate di un meccanismo a cricchetto con sgancio di
emergenza che garantisce la corretta crimpatura delle terminazioni. Sono inoltre dotati di tamponi di
presa antiscivolo sulle punte delle impugnature per consentire I'applicazione di una maggiore
pressione quando vengono premuti contro una superficie. Sono adatti per una gamma di fili da 0,14
mmz -10,0 mm2/26-8 AWG e producono una finitura professionale ogni volta che si garantisce un

collegamento saldo tra fili e terminali.

Opzioni per pinza a crimpare a cricchetto RS Pro

* RS Pro 122-1790 O codice RS : 122-1791

Specifiche generali

Tipo di pinza a crimpare

Tipo di connettore a crimpare
Profilo a crimpare

Cricchetto regolabile

Applicazioni

Specifiche meccaniche

Pinza
Boccola

Tipo quadrato
No

Manutenzione e riparazione, impianti elettrici, cavi
assemblati

Lunghezza totale

Larghezza

Altezza

Dimensioni filo (mm?2)
Dimensione filo (AWG)
Durata, cicli

Peso

Gruppo di crimpatura
Estensione maniglia (chiusa)
Estensione maniglia (aperta)
Angolo di apertura della maniglia

176mm

26 mm/1,02 pollici
62 mm/2.44inch
0.14mm? -10.0mm?
26AWG -8AWG
50000
3689g0,811b
0.75-2.5 mm?2

46 mm/1,81 pollici
139 mm/5,47 pollici
53°
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Compact and light-
weight design for
easy access within

Well balanced so
confined spaces. that the tool does
not slip out of the
hand.
Ratchet (with emer-

gency release) to en-
sure that crimps are
completed according o
specification. Ergonomically shaped
handles with selected
hardness and surface
textures for
comfortable frequent
use.

Low handle force for
larger ferrule sizes.

MNon-slip grip pad for
applying pressure
against a surface.

Hole for attaching
a safety strap.
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1221790 Competitor A Competitor B
Capacity 0.14—10.0 mm? 0.08-16 mm? 0.14-10 mm?

AWG26-8 AWG 28-6 AWG 26-8
Weight 368¢g 42049 505g

0.81lbs 0.93 lbs 1.11bs
Lenght 176 mm/6.93 inch 175 mm/6.89inch 195 mm/7.68inch
Width 26 mm/1.02inch 25 mm/0.98 inch 33mm/1.29inch
Height 62 mm/2 44 inch 75 mm/2.95inch B80mm/3.15inch
Handle spread 46 mm/1.81inch 53 mm/2.09inch 57 mm/2.54 inch
(closed)
Handle spread 139 mm/5.47 inch 133 mm/5.24inch 144 mm/5.67 inch
(open)
Handle opening angle |[53° 61" 50°

Handle force 1221790 compared with competitor A and B.
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Pull out force average
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