
Die Flächendüse sorgt für
schnelles und müheloses
Entfernen von Lack auf
Holz.

Verschweißen ohne Schwit-
zen. Mit dem GHG 660 LCD
werden Kanten von Kunst-
stoffböden schnell und prä-
zise verschweißt.

Biegen ohne zu brechen.Das 
GHG 660 LCD eignet sich 
für das Verformen von Plexi-
glas und Kunststoffrohren.

Immer gut in Form: Mit
dem GHG 660 LCD lassen 
sich die speziellen Schläu-
che zum Schutz von Kabel- 
und Steckverbindungen 
problemlos schrumpfen.

So ist der Lack ab. Das Heiß-
luftgebläse GHG 660 LCD
sorgt für müheloses Entfer-
nen von Lack auf Fenstern
und Türen.

DAS HEISSLUFTGEBLÄSE 
NEUSTER GENERATION.

Mit der Flächendüse wird 
Holz schnell und mühe-
los von Lack befreit.

Mit der Reflektordüse ha-
ben Sie beim Verformen 
von Plexiglas und Kunst-
stoff alles im Griff.

Mit der Reduzierdüse ist 
auch das Löten von Kup-
ferrohren kein Problem.

Die Reduzierdüse mit
Schweißschuh sorgt für
passgenaues Verschweißen 
beim Verlegen von Kunst-
stoffböden.

MIT DIESEM ZUBEHÖR 
WIRD KEINE ARBEIT ZU HEISS.

Damit bleiben Sie cool,
auch wenn es heiß hergeht.
Mit dem ergonomisch und
anwenderfreundlich ge-
stalteten GHG 660 LCD
geht Ihnen die Arbeit leicht
von der Hand, und wenn
Sie beide Hände frei haben
müssen, können Sie das
Gerät sogar ohne extra
Halterung aufstellen. Eine
weitere Neuerung ist der
Überhitzungsschutz – die 
Heizung schaltet automa-
tisch ab, und das Gebläse 
läuft zur schnellstmög-
lichen Abkühlung weiter.
Für schnelles Abkühlen

von Werkstücken sorgt die
zusätzliche Kaltstufe. Für 
lange Lebensdauer des Ge-
rätes der abnehmbare,
leicht zu reinigende
Schmutzfilter.

SIE WERDEN DRAUF BRENNEN,

SEINE MÖGLICHKEITEN 
ZU TESTEN! 

Die Glasschutzdüse ent-
fernt Lack und schont da-
bei Glas und andere hitze-
empfindliche Materialien.



Abspeichern 
von individuellen 
Programmen.

Taste zum Abrufen
von vier voreinge-
stellten Programmen.

Alles im Blick:
LCD-Display.

Individuelle Regulierung
der Luftmenge.

Kaltstufe für 
schnelles 
Abkühlen.

Temperatureinstellung
in 10er-Schritten.

Zuschalten der 
Temperatur.

GHG 660 LCD

Leistung (W) 2300
Temperatur (ºC) 50-660
Luftstrom (l/min) 250-500
Gewicht (kg) 0,9 
Temperatur-/Luftstromregelung
LCD-Display
Bestell.-Nr.: 0 601 944 703
Lieferumfang: Flächendüse 50 mm, Glasschutzdüse 75 mm, Handwerkerkoffer

GHG 600 CE

Leistung (W) 2000
Temperatur (ºC) 100-600
Luftstrom (l/min) 350-550
Gewicht (kg) 0,7
stufenlose Temperaturregelung
Luftstromregulierung 2-stufig
Bestell.-Nr.: 0 601 942 103

ZUBEHÖR

Flächendüse   75 mm Bestell.-Nr.: 1 609 390 451
Glasschutzdüse  50 mm Bestell.-Nr.: 1 609 201 796
Reduzierdüse  9 mm Bestell.-Nr.: 1 609 201 797
Schweißschuh mit Seitenkanal Bestell.-Nr.: 1 609 201 798
Für weiteres Zubehör fragen Sie Ihren Fachhändler.
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TYPISCH PROFI.

POWER WIE

EIN TRIEBWERK.

DAS HEISSLUFTGEBLÄSE 
GHG 660 LCD PROFESSIONAL.

BEDIENUNG 
WIE EIN FEUERZEUG.

OPTIMALE HITZE AUF KNOPFDRUCK.

Mit dem GHG 660 LCD haben Sie alle Möglichkeiten: Vier
Basisprogramme für verschiedene Anwendungen lassen sich
sofort nutzen und darüber hinaus in Temperatur und Luftmenge
individuell anpassen und abspeichern.


