KERN HBA 100-0.

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Sistema di misurazione

Campo di misurazione (Max): 100
Divisione: 1
Precisione (di [Max]): 3%
UnitA di misura: Shore A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 0°C
Temperatura d'impiego massima: 40°C

Categoria

Categoria: Durometri

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 180x 120 x 50 mm
Peso lordo: 4609

Peso netto: 150¢g

Spedizione: 24h

Tipo della spedizione: Corriere
Dimensioni totali (LXPxA): 115x 60 x 25 mm
Materiale dell'alloggiamento: metallo

KERN & SOHN GmbH * Ziegelei 1 - 72336 Balingen - Germany * Tel. +49—(0)7433 - 99 33-0 - www.kern-sohn.com

IKERN



