R15-4A-M12

Vielzweck-Widerstandsfihler mit M12-Steckverbinder

Anwendungsbeispiele

Technische Daten
Einfach-Widerstands-
Thermometer 1xPT100,
100 Q bei 0°C

nach IEC 751 Klasse A

MieXxi

214

Aufbau
Dicht gepackte Magnesium-

Oxid-Isolierung - L .

Mantel-Werkstoff
AlSI 316

Temperaturbereich
-30°C ... 350°C

Minimaler Biegeradius
Dreifacher Aussendurchmesser

Anschluss
4-Stift-M12-Steckverbinder Nylon-vergossen
(nach DIN VDE 0627), Schutzart IP67 (max. 90°C)

Isolationswiderstand
100 MQ bei 100 Vcc.

Markierung

Jeder Sensor ist mit dem exakten ohmschen
Kalibrierwert bei 0°C, dem Herstellungsdatum und einer
fortlaufenden Nr. gekennzeichnet.

Bestell-Code: R15-4A-M12- -]

Standard-Durchmesser 4
23 mm 3

@6 mm 6
Lénge

100 mm 100
150 mm 150 @
250 mm 250

Genauigkeit bei 0°C
Klasse A

+0,06 Q

+0,15°C




