
 
 

 
 

数据表 

多路输出线性 

直流电源 
 

库存号： 型号： 

1225035 
1225036 
1225037 
1225038 

RPE-4323  
RPE-3323  
RPE-2323  
RPE-1326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特点 
 

1/2/3/4 独立的隔离输出 

4.3 in. LCD 显示屏 

设置和回读分辨率 100mV/10mA (1)  输出开/关 

模拟控制（远程输入/输出），用于输出打开/关闭 

设置查看功能，用于检查输出开启期间的原始 V/I 设置 

钥匙锁功能 

跟踪串联和并联操作  智能冷却风扇，低噪音  可选欧式插孔型端子 

简体中文 



跟踪串联和并行操作 

便利功能 远程输入/输出，用于输出开/关功能 

 

 

 

 
 

RPE-X323 系列是物美价廉、功能出众的线性直流电源。RPE-X323 系列 

输出功率介于 192 至 217 W 之间，具有三个独立的隔离输出通道（适用于 RPE-3323）、高分辨

率、低噪音、高可靠性和紧凑型尺寸等特征。 

 
RPE-X323 系列具有内置数字面板控制设计，旨在替代传统控制方法。此独特设计使 RPE-X323 

系列线性直流电源为用户提供更高效的功能（包括设置视图和钥匙锁），以便加快操作过程。

钥匙锁功能通过防止其他人更改电压和电流参数而保护 DUT。 

 
此外，输出钥匙灯有助于用户清晰读取电源的工作状态。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

内部连接，用于通过控制面板跟踪串联和并联操作 

 

除了独立的输出通道外、RPE-X323 系列还提供跟踪串联和并联操作（适用于 RPE-2323/RPE-3323/RPE-43

23）。串联和并联连接允许电源输出 32V/6A（并联连接）和 64V/3A（串联连接）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

钥匙锁功能可防止 DUT 因操作不

当而造成不必要的损坏。 

 
通过后面板中远程控制连接器的特定引脚分配来

控制输出开/关功能。 

 

RPE-X323 系列具有内置设置视图和钥匙锁，以便加

快操作过程。 

钥匙锁功能通过防止其他人更改电压/电流参数而保

护 DUT。 

RPE-X323 系列还提供模拟控制（远程输入/输出）功能，用于

外部输出开/关控制。 

C. B. 

A. 



 

 

 

 

 

 
规格 S 

 RPE-4323 RPE-3323 RPE-2323 RPE-1326 

输出模式 通道数  电压 
电流 
跟踪串联电压  跟踪并
联电流 

CH1 CH2 CH3 CH4 CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH1 
0~32V 0~32V 0~5V 0~15V 0~32V 0~32V 5V 0~32V 0~32V 0~32V 
0~3A 0~3A 0~1A 0~1A 0~3A 0~3A 5A 0~3A 0~3A 0~6A 

0~64V  

- 
0~64V  

- 
0~64V  

- 0~6A 0~6A 0~6A 

恒定电压工作 线路调节  负载调

节  波纹和噪声  

恢复时间 

≦0.01%+3mV 
≦0.01%+3mV（额定电流 ≦3A）；≦0.02%+5mV（额定电流 ＞3A） 
≦1mV 有效值 (5Hz~1MHz) 

≦100S（50%100s（50% 负载变化，最低负载 0.5A） 

恒定电流工作 线路调节  负

载调节  波纹

和噪声 

≦0.2%+3mA 
≦0.2%+3mA 

≦3mA 有效值 

跟踪操作（CH
1、CH2） 

跟踪误差  并联调

节 

 

串联调节  波纹和

噪声 

≦主设备 0.1%+10mV (0~32V) 无负载，有负载，添加负载调节 ≦100mV）  线路：
≦0.01%+3mV 
负载：≦ 0.01%+3mV（额定电流≦ 3A）；≦ 0.02%+5mV（额定电流＞ 3A）  
线路：≦ 0.01%+5mV 
负载：≦100mV 

CH3 操作（适用于 
GPE-3323） 

输出电压  输出电

流  线路调节  负

载调节  波纹和噪

声 

5.0V，±5% 
5A 

≦3mV 

≦5mV 
≤ 1mV 有效值 (5Hz~1MHz) 

仪表 电压分辨率  电流分辨

率  设置精确度  回读

精确度 

100mV (1) 

10mA (1) 

电压 ±（0.1% 读数 +30mV）；电流 ±（0.3% 读数 +6mA）  电压 ±（0.1% 

读数 +30mV）；电流 ±（0.3% 读数 +6mA） 

绝缘 底盘和端子  底盘和

（交流缆线） 

20M 或更高（直流 500V）  

30M 或更高（直流 500V） 

环境条件 工作温度 存储温度 工

作湿度 存储湿度 

0~40℃ 

-10~70℃ 

≦80% RH 
≦70% RH 

其他 电源  尺寸和重量 AC100V/120V/220V±10%；230V(+10%~-6%)；50/60Hz 

210（宽）x 155（高）x 306（深）mm；约7kg 

注：(1) 要获得更高的分辨率 (10mV/1mA)，请按照用户手册中的设置步骤进行操作。 

使用更高的分辨率时，电流或电压调整可能受旋钮灵敏度的限制。 

规格如有更改，恕不另行通知。 

 

  

用户手册 (CD) x 1、电源线 x 1 

RPE-1326 测试引线 GTL-104A x 1；GTL-105 x 1；或欧洲测试引线 GTL-204A x 

1，GTL-203A x1 

RPE-2323 测试引线 GTL-104A x 2；或欧洲测试引线 GTL-204A x 2 

RPE-3323 测试引线 GTL-104A x 3；或欧洲测试引线 GTL-204A x 3 

          

  

RPE-1326 单通道，192W 线性直流电源  RPE-2323 2 

通道，192W 线性直流电源  RPE-3323 3 通道，217W 

线性直流电源  RPE-4323 4 通道，212W 线性直流电

源 

附件 订购信息 
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