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Caratteristiche

Multimetro digitale tascabile

Display LCD a 3-3/4 cifre da 4000
conteggi Data Hold

Misurazione di resistenza e capacita
frequenza, duty cycle, diodo di
misurazione e controllo di continuita
Rilevamento della tensione CA senza
contatto integrato Torcia incorporata
Gamma di corrente con fusibile
resettabile 200mA con impostazione
automatica della gamma e
spegnimento automatico Contenitore
sagomato doppio

EN61010-1 CATIV 600V/CATIII 1000V
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Specifiche

Specifiche elettriche

Function Range Accuracy
- 0,

OC Voltage 400mV ~(0.5% rdg + 3d)
4.,000V,40.00V, 400.0V, 600V =(1.2% rdg + 3d)

AC Voltage 4.000V, 40.00V £(1.0% rdg + 8d)

50-60Hz 400.0V, 600V +(2.3% rdg + 10d)
400.0pA, 4000pA

DC Current £(2.0% rdg + 8d)
40.00mA, 200.0mA
400.0pA, 4000pA

AC Current +(2.5% rdg + 10d)

5060z 40.00mA, 200.0mA
400.0Q +(0.8% rdg + 5d)
4.000k £J, 40.00k £2, 400.0k €2 +(1.2% rdg + 5d)

Resistance
4.000MQ +(5.0% rdg + 5d)
40.00M Q +(10.0% rdg + 5d)
4.000nF = {5.0% rdg + 0.6nF)
40.00nF “(5.0% rdg + 30d)

Capacitance 400.0nF = (3.0% rdg + 15d)
4.000pF, 40.00pF, 0%
200.0F +(5.0% rdg + 25d)
9.989Hz, 99.999Hz,

Frequency ‘ ‘ +(2.0% rdg + 5d)
999.9Hz, 9.999kHz,

Duty Cycle 0.5-99% £(2.0% rdg + 5d)
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Tensione di ingresso massima
Test diodo

Controllo di continuita

Display

Indicazione superamento gamma
Polarita

Indicazione di batteria scarica
Impedenza di ingresso

Risposta CA

Larghezza di banda ACV
Spegnimento automatico
Fusibile

Batterie in dotazione
Temperatura d'esercizio
Temperatura di conservazione
Peso

Dimensioni

Standard

Accessori:
Due batterie AAA da 1,5 V, manuale utente e puntali integrati.
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600V CA/CC

Corrente di prova 1mA max., tensione di
circuito aperto di 1,5 V tipica

Segnale acustico se la resistenza & <100 Q

LCD a 3 - 3/4 cifre da 4000 conteggi

Il display LCD visualizza "OL"

Segno meno (-) per la polarita negativa.

il simbolo "BAT" indica lo stato della batteria scarica.
>7,5 MQ (V CCe V CA)

Risposta media

da 50 Hz a 60 Hz

dopo 15 minuti (circa)

mA, gamme pA,; fusibile resettabile ad
azione rapida 200mA/600V

due AAAda 1,5V
da0°Ca40°C(da32°Fal04°F)
da-10°Ca50°C(da 14 °Fa 122 °F)
145g

104 x55x32,5 mm

IEC61010-1 CAT IV 600 V/CAT Il 1000V
Omologazion
eCE




