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Relè timer multifunzione 
SPDT RS Pro - 0,1 s → 120 

giorni, 1 contatto, 
multifunzione 
Codice RS 896-6841                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• 16 funzioni di 
temporizzazione 
selezionate tramite 
dip switch 
 

• 22,5 mm di 
larghezza 
 

• Montaggio su guida 
DIN 
 

• Multifunzione con 
avvio del segnale e 
avvio 
dell'alimentazione 
 

• 2 uscite relè 
indipendenti  
 

• Ampia gamma di 
segnali di ingresso e 
alimentazione 24V 
c.a./c.c. 
 

• gamma di 
temporizzazione 0,1 
s-120days 
 

• Elevata precisione di 
temporizzazione 
 

• Indicatori LED  
 

CARATTERISTICH
E 
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Il timer multifunzione basato su segnale RS Pro è dotato di funzioni estremamente complete che 
includono 16 diverse funzioni di temporizzazione. Il relè di ritardo include le opzioni di avvio della 
tensione di alimentazione e di avvio del segnale.  

 

 

 

Configurazione switch  DPDT 
Modalità di funzionamento Multifunzione 
Configurazione contatto CO, SPDT 
Numero di funzioni del timer 16 
Numero di contatti 1 
Intervallo di tempo da 0,1 s a 120days 
Incremento temporale Secondi 
Ritardo 200ms    
Errore di impostazione  ±5% FS ±50ms max       

Applicazioni 
Tessile, industria chimica, industria mineraria, 
irrigazione, movimentazione di materie prime, alimenti e 
bevande, controllo dei processi industriali 

 

 

 

Alimentazione Esterno 
Tensione di alimentazione    Da 24 a 240VAC/CC      
Tensione minima 24VAC/DC 
Tensione massima 240VAC/DC   
Corrente massima 5A 
Uscita relè  2 relè indipendenti 
Tipo di terminal  Vite      
Materiale di contatto    Nichel-argento 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Tipo di montaggio Guida DIN     
Profondità 100.5mm 
Larghezza 22.5mm 
Lunghezza 83mm 

    

 

 

Temperatura di esercizio massima 60 °C. 
Temperatura di esercizio minima -10°C   

  

 

 

Classe IP  IP20; IP40  
 

 

 

Conformità/certificazioni CE, RoHS 
     

   

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Categoria di protezione 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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